
PIT gb RLLE y up ETH G1000020
PITgatebox (tlačítková jednotka) s PITreader modulem, box s
nouzovýmzastavením (2 NC/1 NO), 2 prosvětlenými tlačítky (vždy 1 NO) a
PITreader Key, připojení nahoře, M12, 12pól. konektor samec a M12, 4pól.
konektor samice, rozhraní Ethernet, IP65, 5 barevných krytek v barvách
ZELENÁ, MODRÁ,ČERVENÁ, ŽLUTÁ a v transparentním provedení

Technické detaily

Všeobecné údaje

Povolení: CE, UKCA, UL/cUL, FCC, IC, EAC

Vlastní kontrola: nein

Světlo: LED

Barva svítidla: weiß

Technická data

Elektrické údaje

Napájecí napětí (V): 24, 24

Druh napájecího napětí U1: DC

Druh síť. napaječe pro U1: SELV/PELV

Spotřeba el. energie DC: 2.88

Min. proud přes kontakty: 1

Nouzové zastavení

Number, E-STOP N/C: 2

Number, E-STOP signal contact: 1

Způsob odblok. nouz. zastavení: Drehentriegelung

Spín.kap. nouz.zast. p. normy: EN 60947-5-1

Mat.kont. nouzového zastavení: Ag

Tlačítko

Počet tlačítek: 2
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Počet spínacích tlačítek: 2

Spín.kapacita Tlačítko p.normy: EN 60947-5-1

Materiál kontaktů tlačítka: Ag

PITreader

Princip snímače: Transponder

Napájení energie TAG: passiv (batterielos)

Provoz.frekvence PITreader: 13,24 - 13,88 MHz

Galvan. oddělení HL-výstupů: nein

HL-A odolný vůči zkratu: ja

Hlad.signálu na vstupu při 1: 15 - 30 V DC

Galvan. oddělení vstupu: nein

Rozhraní Ethernet

Ethernet IP adr. nast. výrobce: 192.168.0.12

Typ konekt. rozhr. Ethercat: M12x1, 4-pin, D-code

Ethernet rychlost přenosu: 10/100 Mbit/s

Rozhraní CANopen

Počet rozhr.Ethernet: 1

Údaje o životním prostředí

Okolní teplota: -20, 55

Namáhání vlhkostí podle normy: EN 60068-2-78

Údaj o namáhání vlhkem: 93 % rel.vlhk. při 40 °C

Chvění podle normy ...: EN 60947-5-2

Zrychlení ráz podle normy 1: 30g

Vzdušné a plazivé trasy podle: EN 60947-1

Kategorie přepětí: III

Stupeň zneč. vzd. plaz.: 3

UL druh ochrany (typ): typ 1

Mechanické údaje

Montážní poloha: libovolný
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Způsob připojení: M12, 12pol. male

Materiál pouzdra: Zn

Připojovací svorka: M12

Rozměr výška: 320

Rozměr šířka: 40

Rozměr hloubka: 40

Čistá váha: 920

Celková hmotnost: 1320

Životní prostředí

WEEE classifikation (08/2018): 5 devices (feed size < 50cm)

Obchodní údaje

Harmonized System Code: 85365019

UNSPSC 25: 39122205

EAN kód: 4046548096910

Verze ECLASS: ECLASS-13

Verze ETIM: ETIM-9.0

ETIM Reference Group: EG000017

Referenční funkce ETIM: EC000225

Svazek: 0

Povinné provozní příslušenství

402261 PITreader key ye 1

402260 PITreader key ye g
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570358 PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m

570359 PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m

570356 PSEN cable M12-12sf 50m

402269 PITreader key ye 5 service

570357 PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m

570354 PSEN cable M12-12sf 20m

570355 PSEN cable M12-12sf 30m

570352 PSEN cable M12-12sf 5m

402265 PITreader key ye 5

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Strasse 2, 73760 Ostfildern, Germany Strana 4/7



570353 PSEN cable M12-12sf 10m

402264 PITreader key ye 4

570350 PSEN cable M12-12sf 2m

570361 PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m

402263 PITreader key ye 3

570351 PSEN cable M12-12sf 3m

570362 PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m

402262 PITreader key ye 2

570360 PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
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Volitelné příslušenství

G1000013 PIT gb color cover wh s1

G1000014 PIT gb color cover wh s2

G1000015 PIT gb color cover wh s3

G1000016 PIT gb color cover wh s4

380000 SafetyNET p Cable per mtr

G1000017 PIT gb color cover bl s5

G1000018 PIT gb color cover bl s6

G1000019 PIT gb color cover bl s4

G1000009 PIT gb color covers
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380400 SafetyNET p Connector RJ45s

380316 M12 con., straight, male, 4 pin, D
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