
PNOZ yi1 4DI 2A000004
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ,
2 indgangsfunktioner, AND-forbindelse for indgangsfunktionerne,
2 meldeudgange, 2 drejekontakter til indstilling af starttype og
testimpulsgenkendelse, LED-indikator

Tekniske data

Generelle data

Godkendelse: CE, CCC, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC

Teknisk data

Elektriske data

Formål med UINT1: Forsyning af modulet

Kilde for intern spænding: via hovedmodul

Spændingstype for UINT1: DC

Indgange

U indg. iht. EN 61131-2 type 1: 24 V DC

Potentialadskillelse indgange: nej

Miljøoplysninger

Standard omgivelsestemperatur: EN 60068-2-14

Omgivelsestemperatur: -10 - 55 °C

Standard opbevaringstemperatur: EN 60068-2-1/-2

Fugtbelastning iht. standard: EN 60068-2-78

Tildugning tilladt?: ikke tilladt

Till. dr.højde over havoverfl.: 5000 m

EMC iht. standard ....: EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1

Vibrationer iht. standard ...: EN 60068-2-6

Accel. stød iht. stand. 1: 15g
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Luft- og krybestrækninger iht.: EN 60947-5-1

Overspændingskategori: III

Tilsmudsn.grad luft.kryb.: 2

Standard kapslingsklasse: EN 60529

Times

Samtidighed indgangskreds: ∞

Mekaniske data

Monteringsposition: vilkårlig

Husets materiale nederste del: PC

Husmateriale overdel: PC

Tilslutningsklemme: Fjederklemme, Skrueklemme

Klemmetype: stikbar

Fleks. 1 leder AWG-angivelse: 24 - 12 AWG

Mål, højde: 98 mm

Mål, bredde: 12.5 mm

Mål, dybde: 121 mm

Nettovægt: 77 g

Bruttovægt: 89 g

Miljø

RoHS-direktiv: 2011/65/EU, 2015/863/EU

RoHS-overensstemmelse: ja

RoHS-undtagelser: ja

RoHS-undtagelser iht. direktiv: 34, 7c I

Overholdelse af REACh: Indeholder mindst ét SVHC-stof

Stoffer indeholdt i REACh: Lead

%-andel af forurenende stof: > 0,1

CAS-nr.: 7439-92-1

WEEE classifikation (08/2018): 5 devices (feed size < 50cm)

SCIP-indgang tilgængelig: ja

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Strasse 2, 73760 Ostfildern, Germany Side 2/3



Kommercielle data

Harmonized System Code: 85364190

UNSPSC 25: 46171620

EAN-kode: 4046548087833

ECLASS Version: ECLASS-13

ECLASS Reference Feature: 27371819

ETIM Version: ETIM-9.0

ETIM Reference Group: EG000019

ETIM Reference Feature: EC001449

Volumen: 1.019

Nødvendigt driftstilbehør

751002 PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm

750002 PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm

Ekstra tilbehør

2A000202 myPNOZ connector (10pcs.)
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