
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45,
2 x 100BASE-FX Singlemode SC Ports, Ringredundanz MRP.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung: CE, UKCA, cULus Listed

Technische Daten

Elektrische Daten

Versorgungsspannung U1: 10 - 60 V

Art der Versorgungsspannung U1: DC

Umweltdaten

Umgebungstemperatur: 0 - 60 °C

Feuchtebeanspruchung Angabe: 95 % r. F. at 40 °C

EMV nach Norm ....: EN 55022 Class A, EN 61000-4-4, FCC CFR47 Part 15 Class A, EN
61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3

Schwingungen nach Norm ...: EN 60068-2-6

Beschleun. Schock nach Norm 1: 15g

VerschmutzungsgradLuft.Kriech.: 2

Schutzart Gehäuse: IP20

Mechanische Daten

Abmessung h: 131 mm

Abmessung b: 74 mm

Abmessung t: 111 mm

Nettogewicht: 429 g

Bruttogewicht: 760 g
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Umwelt

WEEE Kategorie (ab 08/2018): 6 Kleine IT-/Kommunik.geräte

Kaufmännische Daten

Harmonized System Code: 85176200

UNSPSC 25: 43222612

EAN-Code: 4046548063967

ECLASS Version: ECLASS-13

ECLASS Reference Feature: 19170106

ETIM Version: ETIM-9.0

ETIM Reference Group: EG000037

ETIM Reference Feature: EC000734

Optionales Zubehör

380000 SafetyNET p Cable

380400 SafetyNET p Connector RJ45s
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