
Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa 

Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa  
PNOZmulti 2 – historia sukcesu lidera rynku nadal trwa!

Korzyści w skrócie

• Ekonomiczne i zrównoważone: uznany na całym świecie standard 

bezpieczeństwa dla wielu środowisk automatyzacji i różnych systemów 

komunikacji

• Elastyczność: konfiguracja za pomocą certyfikowanych bloków 

programowych; w pełni konfigurowalne wejścia i wyjścia 

• Jedno oprogramowanie od planowania po konserwację

• Łatwa modyfikacja i dopasowanie programu użytkownika

• Optymalizacja kosztów: dokładne dopasowanie do aplikacji użytkownika 

z wykorzystaniem certyfikowanych modułów rozszerzeń

• Minimalizacja czasu przestoju maszyny i wysoka dyspozycyjność 

instalacji dzięki prostej, przyjaznej dla użytkownika diagnostyce

• Maksymalne bezpieczeństwo: w zależności od aplikacji charakteryzują 

się poziomem bezpieczeństwa do PL e i poziomem zapewnienia 

bezpieczeństwa SIL CL 3

• Szybkie uruchomienie dzięki prostemu okablowaniu z zaciskami 

wtykowymi

• Możliwość racjonalizacji, dzięki zastosowaniu podzespołów 

bezpieczeństwa obsługujących również zadania automatyzacji 

Sterowniki PNOZmulti dostępne  

są w ofercie firmy Pilz od roku 2002, 

a liczbę ich wdrożeń można podawać 

w setkach tysięcy. Druga generacja 

tych urządzeń PNOZmulti 2 oferuje 

wiele możliwości zastosowania w 

szerokiej gamie aplikacji na całym 

świecie. Są łatwe w użyciu jak 

przekaźnik bezpieczeństwa i zarazem 

tak samo elastyczne jak sterownik 

programowalny! Oprogramowanie 

PNOZmulti Configurator, z licencją 

dostępną bez dodatkowych kosztów, 

umożliwia tworzenie układów 

bezpieczeństwa dzięki różnym 

blokom programowym. 

Masz do czynienia z wyłącznikiem 

awaryjnym, monitorowaniem bramki 

bezpieczeństwa, kurtyną świetlną, 

czy też obsługą oburęczną – 

przekonaj się, jak łatwo, elastycznie i 

intuicyjnie PNOZmulti Configurator 

może realizować Twoje wymagania 

bezpieczeństwa – konfiguracja 

wymaga jedynie kilku kliknięć. 

Modułowa struktura sprzętowa jest 

tak samo elastyczna jak Twoja 

aplikacja. Możesz wykorzystywać 

PNOZmulti niezależnie od typu 

maszyny, instalacji, kraju czy gałęzi 

przemysłu. Nawet po 20 latach 

aktualne jest hasło „Wiele funkcji – 

jedno rozwiązanie!”.

PNOZmulti 2
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Informacje  
online na stronie 
www.pilz.com/
pnozmulti

Dzięki PNOZmulti 2 możesz liczyć na światowy standard bezpieczeństwa dla wszystkich typów maszyn.  
Prosta grafika oprogramowania umożliwia redukcję kosztów projektowania – program tworzysz na komputerze PC 
w prosty i intuicyjny sposób. Przyjazna dla użytkownika wizualizacja oraz diagnostyka pozwalają skrócić czasy 
przestojów. Gdy inni zajmują się okablowaniem, Ty produkujesz – bezpiecznie!

Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa 

Modułowa budowa i elastyczność

Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa są 

odpowiednie zarówno dla prostych maszyn, jak i  

dla dużych projektów automatyzacji. W połączeniu  

z oprogramowaniem PASvisu, panelami operatorskimi  

i wizualizacyjnymi PMIvisu, technologią czujników PSEN, 

urządzeniami sygnalizującymi PIT i zdecentralizowanymi 

urządzeniami peryferyjnymi PDP67, otrzymujesz całkowicie 

kompatybilne, kompletne rozwiązanie do realizacji zadań 

automatyzacji. Szeroki zakres dostępnych modułów 

rozszerzeń, takich jak moduły wejść analogowych,  

moduły wyjść dwubiegunowych, moduły monitorowania 

ruchu, moduły wejść i wyjść, jak również moduły  

linkujące, zapewniają maksymalną elastyczność.

Prostota i bezpieczeństwo

Oprogramowanie PNOZmulti Configurator zachwyci  

Cię swoją prostą obsługą: zainstaluj, otwórz, pracuj 

intuicyjnie. Raz stworzone programy można elastycznie 

dostosowywać i wielokrotnie modyfikować. Szeroki zakres 

opcji diagnostycznych gwarantuje krótkie czasy przestoju 

maszyn. Wszystko czego potrzebujesz od planowania po 

konserwację. Jako światowy standard bezpieczeństwa dla 

licznych środowisk automatyki i systemów komunikacyjnych, 

PNOZmulti 2 chroni instalacje i maszyny w sposób 

bezpieczny i zgodny z normami do PL e/SIL CL 3.

Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa 
PNOZmulti 2 – światowy standard bezpieczeństwa
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Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa 

PNOZ m C0 –  
wersja kompaktowa
 • 8 bezpiecznych wejść
 • 4 półprzewodnikowe 
wyjścia bezpieczeństwa

 • Złącze USB,  
karta chipowa

 • Brak modułowości i 
możliwości rozbudowy

 • Szerokość: 22,5 mm
 • Certyfikaty: CE, UKCA, 
TÜV

PNOZ m B0 –  
wersja uniwersalna
 • 20 bezpiecznych wejść,  
z których do 8 można 
konfigurować jako  
wyjścia standardowe

 • 4 półprzewodnikowe 
wyjścia bezpieczeństwa

 • Złącze USB,  
karta chipowa

 • Strona prawa: można 
podłączyć maksymalnie  
6 bezpiecznych modułów

 • Certyfikaty: CE, UKCA, 
cULus Listed, KOSHA, 
TÜV, EAC

PNOZ m B0.1 –  
dla małych i średnich 
aplikacji 
 • Jak dla PNOZ m B0
 • Strona prawa: 
możliwość rozbudowy o 
maks. 1 moduł We/Wy

 • Certyfikaty: CE, UKCA, 
KOSHA, TÜV, EAC

PNOZ m B1 –  
dla dużych projektów
 • Możliwość stopniowej 
rozbudowy ilości  
wejść/wyjść poprzez 
dołączenie kart I/O

 • Modbus TCP na płycie; 
Liczba złączy ETH: 2; 
Pamięć USB

 • Strona prawa: można 
podłączyć maksymalnie 
12 bezpiecznych modułów 
i 6 standardowych 
modułów wyjściowych

 • Certyfikaty:CE, UKCA, 
cULus Listed, KOSHA, 
TÜV, EAC

Palnik PNOZ m B1 –  
do zarządzania palnikami 
przemysłowymi
 • Jak dla PNOZ m B1
 • Dodatkowy specjalny blok 
funkcyjny zarządzania 
palnikami, możliwość 
konfiguracji za pomocą 
programu narzędziowego 
PNOZmulti Configurator

 • Certyfikaty: CE, UKCA, 
cULus Listed, KOSHA, 
TÜV, EAC

772 105 772 100 772 104 772 101 772 102

- Możliwość rozbudowy z lewej strony o bezpieczne moduły linkujące, komunikacyjne i moduły fieldbus. 
Dalsze szczegóły techniczne znajdują się w katalogu PNOZmulti lub na naszej stronie internetowej pod adresem  
www.pilz.com/pnozmulti

Kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2 – przegląd jednostek bazowych

Rozwiązania automatyzacji wykorzystujące bezpieczną technologię czujników oraz urządzeń  
sterujących i sygnalizacyjnych w połączeniu z kompaktowymi sterownikami PNOZmulti 2.



PNOZ m EF 4DI4DORD

PNOZ m EF 4AI

PNOZ m ES 14DO

PNOZmulti 
Configurator

PNOZ m EF 
SafetyNET

PNOZ m EF 1MM2DO

PNOZ m EF 8DI2DOT

Jesteśmy obecni na arenie międzynarodowej. Więcej informacji znajduje  
się na naszej stronie internetowej lub prosimy o kontakt z centralą naszej firmy.

Siedziba główna: Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Niemcy
Telefon: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, e-mail: info@pilz.com, Internet: www.pilz.com

Wydrukowane na papierze w 100% pochodzącym z recyklingu, dla dobra środowiska.
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Informacje online 
na stronie 
www.pilz.com

Kod web: 

web225352

Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2

Typ Dane techniczne Numer 
katalogowy 1)

PNOZ m EF 4AI Moduł wejść analogowych bezpiecznych
 • 4 bezpieczne wejścia analogowe

772 160

PNOZ m EF 16DI Moduł wejść cyfrowych bezpiecznych 
 • 16 wejść bezpieczeństwa

772 140

PNOZ m EF 8DI4DO Moduł wejść/wyjść 
 • 8 wejść bezpieczeństwa
 • 4 półprzewodnikowe wyjścia bezpieczeństwa

772 142

PNOZ m EF 4DI4DOR Moduł wejść/wyjść
 • 4 wejścia bezpieczeństwa
 • 4 przekaźnikowe wyjścia bezpieczeństwa

772 143

PNOZ m EF 4DI4DORD Moduł wejść/wyjść
 • 4 wejścia bezpieczeństwa
 • 4 przekaźnikowe wyjścia bezpieczeństwa sterowane 
dodatnim sygnałem napięciowym 

 • Odpowiednie do sterowania zaworami bezpieczeństwa 
palników

772 145

PNOZ m EF 8DI2DOT Moduł wejść/wyjść
 • 8 wejść cyfrowych
 • 2 2-biegunowe wyjścia półprzewodnikowe

772 144

PNOZ m EF 2DOR Moduł wyjść przekaźnikowych bezpiecznych
 • 2 przekaźnikowe wyjścia bezpieczeństwa

772 146

PNOZ m ES 14DO Moduł wyjść dla aplikacji standardowych
 • Moduł rozszerzeń z 14 wyjściami półprzewodnikowymi 
dla aplikacji niezwiązanych z bezpieczeństwem

 • Można dołączyć do systemu PNOZ m B1

772 181

PNOZ m EF 1MM2DO Moduł do bezpiecznego monitorowania ruchu
 • Monitoruje 1 oś
 • 2 półprzewodnikowe wyjścia bezpieczeństwa
 • 1 łączone kaskadowo wejście i wyjście: można je 
również wykorzystać jako wyjście standardowe

 • 1 wyjście dla aplikacji standardowych

772 172

PNOZ m EF 1MM Moduł do bezpiecznego monitorowania ruchu
 • Monitoruje 1 oś

772 170

PNOZ m EF 2MM Moduł do bezpiecznego monitorowania ruchu
 • Monitoruje 2 osie

772 171

PNOZ m EF SafetyNET Moduł połączeniowy do bezpiecznej komunikacji  
za pośrednictwem sieci Ethernet SafetyNET p
 • W liniowej topologii istnieje możliwość wykorzystania 
do 16 systemów PNOZmulti 2

 • Wymiana danych 32-bitowych przez RTFL

772 122

PNOZ m EF Multi Link Bezpieczny moduł do łączenia 2 jednostek bazowych 772 120

PNOZ m EF PDP Link Bezpieczny moduł linkujący służący do  
podłączenia 1 jednostki bazowej do maksymalnie  
4 zdecentralizowanych modułów PDP67

772 121

PDP67 F 8DI ION/
PDP67 F 8DI ION HP

Zdecentralizowane moduły wejściowe Kod web 
web150450

Moduły sieci Fieldbus  • Moduły magistrali służące do podłączenia do sieci 
PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP,  
POWERLINK, CANopen, CC-Link

 • Moduły komunikacyjne z interfejsem ETH lub RS232 
dla PNOZ m B0

Kod web 
web225353

PNOZmulti Configurator  • Oprogramowanie do planowania projektów
 • Konfigurowanie, dokumentowanie i uruchamianie

www.pilz.com/
pnozmulti-tools

1) Należy pamiętać o obowiązkowych akcesoriach takich jak terminale, karty chip czy kable.  
Można je znaleźć w naszym sklepie internetowym pod adresem www.pilz.com
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