
PSEN cs4.1 Key gy2 541182
Transponderiavain PSEN cs4.1p:lle, harmaa 2 merkki, materiaali: muovi,
lisävaruste avainsovitin (532113)

Tekniset tiedot

Yleisdata

Hyväksyntä: CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV, EAC

Anturiperiaate: Transponderi

Kood. ISO 14119 -stand. muk: korkea

Transponderikoodaus: täysin koodattu

Yksikkötyyppi: Toimilaite

Tekniset tiedot

Ympäristötiedot

Normaali ympäristön lämpötila: EN 60068-2-14

Ympäristön lämpötila: -10, 55

Vakiovarastointilämpötila: EN 60068-2-1/-2

Kosteusrasitus standardin muk: EN 60068-2-78

Kosteusrasitus erittely: 93 % RH 40 °C

EMC standardi: EN 60947-5-3

Vaihtelut stand...: EN 60947-5-2

Kiihtyv. isku stand 1 mukaan: 30 g

Mekaaniset tiedot

Kotelomateriaali yläosa: PBT

Mitta korkeus: 15.1

Leveysmitta: 42
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Syvyysmitta: 8

Nettopaino: 5

Bruttopaino: 6

Toisiotutkavastain

Toimintataajuus: 122 kHz - 128 kHz

Ympäristö

WEEE classifikation (08/2018): 5 devices (feed size < 50cm)

Kaupalliset tiedot

Harmonized System Code: 85389099

UNSPSC 25: 39122205

EAN-koodi: 4046548096675

ECLASS versio: ECLASS-13

ECLASS-viiteominaisuus: 27274692

ETIM versio: ETIM-9.0

ETIM-viiteryhmä: EG000026

ETIM-viiteominaisuus: EC002997

Volume: 0
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