
PNOZ m1p ETH 773103
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti Classic -pienohjaukset,perusyksikkö,
laajennettava, 2 Ethernet / Modbus-TCP-liitäntää, 20 turvallistadigitaalista
tuloa, 4 turvallista puolijohdelähtöä, 2 turvallista relelähtöä.

Tekniset tiedot

Yleisdata

Hyväksyntä: CE, UKCA, cULus Listed, KCC, KOSHA, EAC, TÜV

Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot

U1:n tarkoitus: Järjestelmän syöttö

Syöttöjännite (V): 24 - 24 V

Syöttöjännitteen U1 tyyppi: DC

U2:n tarkoitus: Puolijohdelähtöjen syöttö

Syöttöjännite 2 (V): 24 - 24 V

Syöttöjännitteen U2 tyyppi: DC

Pot. erotus U2: kyllä

Tulot

Maks. määrä jännit. tulot: U_B <= 26,4 V: 20, U_B > 26,4 V: 15

Signaalitaso tulossa arvolla 0: -3 - +5 V DC

U tulo EN 61131-2 Type1 muk: 24 V DC

Pot.erotus tulo: ei

Puolijohdelähdöt

Puolijohdelähtöjen määrä: 4

Pot.erotus PJ-lähdöstä: kyllä

PJL oikosulkukestävä: kyllä
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Puolijohdelähdöt (vakio)

Apulähtöjen lukumäärä: 1

Galv. erot. ei varm. PJ-lähtö: kyllä

Oikos.suoj. ei varm. PJL: kyllä

Signaalit. 1:llä ei varm. PJL: UB - 0,5 V DC kun 0,5 A

Testikellon lähdöt

Testipulssilähtöjen lukumäärä: 4

Relelähdöt

Relelähtöjen lukumäärä: 2

Käyttöluokka AC/DC1 Norm: EN 60947-4-1

Jännite AC1 turvallisuustark.: 240 V

Maks.virta AC1 turv.tark.: 6 A

Jännite DC1 turvallisuustark.: 24 V

Maks.virta DC1 turv.tark.: 6 A

Käyttöluokka AC15/DC13 Norm: EN 60947-5-1

Jännite AC15 turvallisuustark.: 230 V

Maks.virta AC15 turv.tark: 3 A

Jännite DC13 turvallisuustark.: 24 V

Pot.erot RLA: kyllä

Kaskadoituva ulostulo vakiotulosteeksi

Kaskadilähtöjen lukumäärä: 1

galv. erot. kaskd-apu-HLAg: ei

CANopen-liitäntä

EtherNet-liitäntöjen lukumäärä: 2

Ympäristötiedot

Normaali ympäristön lämpötila: EN 60068-2-14

Ympäristön lämpötila: 0 - 0 °C

Vakiovarastointilämpötila: EN 60068-2-1/-2

Kosteusrasitus standardin muk: EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
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Kosteusrasitus erittely: 93 % RH 40 °C

Kondens. sallittu ?: ei-sallittu

Sal. käyttök. nollatason yläp.: 2000m

EMC standardi: EN 61131-2

Vaihtelut stand...: EN 60068-2-6

Kiihtyv. isku stand 1 mukaan: 15 g

Ilma- ja pintavuotoväli: EN 61131-2

Ylijänniteluokka: III

Likaantumisaste ilmaväli: 2

Standardi suojausluokka: EN 60529

Potentiaalinen erottaminen

Pot.erotus 1 välillä: PJ-lähtö ja järjestelmäjännite

Pot.erotuksen 1 tyyppi: turvallinen erotus

Pot.erotus 2 välillä: RL-lähtö ja järjestelmäjännite

Pot.erotuksen 2 tyyppi: turvallinen erotus

Mekaaniset tiedot

Asennusasento: vaaka-asennus hattukiskolle

Vakiokiskon mitat: 35 x 7,5 EN 50022

Kotelomat. alaosa: PPO UL 94 V0

Kotelomat. etulevy: ABS UL 94 V0

Liitin: Ruuviliitin, Jousiliitin

Joust. 1 johdin AWG erittely: 24 - 16 AWG

Joust AWG ilman AEH RLA (KZF): 24 - 12 AWG

Mitta korkeus: 94 mm

Leveysmitta: 135 mm

Syvyysmitta: 121 mm

Nettopaino: 518 g

Bruttopaino: 537 g

Ympäristö
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RoHS-direktiivi: 2011/65/EU, 2015/863/EU

RoHS-vaatimustenmukaisuus: kyllä

RoHS-poikkeukset: kyllä

Direktiivin muk. RoHS-poik.: 7a, 6c, 7c I

REACh-vaatimustenmukaisuus: vähintään yksi SVHC-aine

REACh: n sisältämät aineet: Lyijy, Lyijyoksidi

epäpuhtauden %-osuus: > 0,1

CAS-numero: 7439-92-1, 1317-36-8

WEEE classifikation (08/2018): 5 devices (feed size < 50cm)

SCIP-merkintä käytettävissä: kyllä

Kaupalliset tiedot

Harmonized System Code: 85371091

UNSPSC 25: 39122331

EAN-koodi: 4046548061239

ECLASS versio: ECLASS-13

ECLASS-viiteominaisuus: 27242207

ETIM versio: ETIM-9.0

ETIM-viiteryhmä: EG000024

ETIM-viiteominaisuus: EC000236

Volume: 1.680

Pakolliset varusteet

773010B Basic Licence for PNOZmulti Config.

779211 Chipcard 1 piece 32kB
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793100 PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals

779201 PNOZmulti Chipcard 1 piece

783100 PNOZ m1p Set spring loaded terminals

Lisävarusteet

773010R Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf

773010S Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf

773010Q Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf

779200 PNOZmulti Chipcard Set 10 piece

773010L Lite Licence for PNOZmulti Config.

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Strasse 2, 73760 Ostfildern, Germany Sivu 5/8



779212 PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB

779250 PNOZmulti Seal 12 pieces

779240 PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)

779230 PNOZ Chip Card Reader

779000 PNOZmulti Tool Kit

779110 PNOZmulti Bus-Terminator

773010V User Upgr Licence for PNOZmulti Config

773011W Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv

773010W Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
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773011U Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service

773010U Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config

773011V User Upgr Licence for PNOZmulti Service

774639 KOP-XE

773011B Basic Licence for PNOZmulti Service

773011K User Licence for PNOZmulti Service

773010K User Licence for PNOZmulti Config

773011L Lite Licence for PNOZmulti Service

773011G Project Licence for PNOZmulti Service
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773010G Project Licence for PNOZmulti Config
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