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Neuheiten 2024/2025
fir [hre Automatisierungslosungen

Pilz bietet Automatisierungslosungen fiir Maschinen und Anlagen: komplett und einfach. Von der Sensorik tiber
die Steuerungstechnik bis hin zur Antriebstechnik - Sicherheit und Automation inklusive. Verschiedene Softwaretools
ermaoglichen eine einfache Handhabung und erleichtern die Inbetriebnahme. Durch umfangreiche Diagnose-
moglichkeiten profitieren Sie von kurzen Stillstandszeiten und einer hohen Anlagenverfiigbarkeit. Fiir lhre sichere
Automatisierung prasentieren wir lhnen hier die Produktneuheiten 2024/2025.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.pilz.com. Geben Sie einfach den Webcode
ein, der auf den folgenden Seiten aufgefiihrt ist.
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Sicherheitszuhaltungen

Sicheres Schutztlirsystem PSENmgate -
platzsparend und vielseitig

Das sichere Schutztlrsystem
PSENmgate bietet zwei Funktionen
in einem System: die sichere
Zuhaltung kombiniert mit passenden
Bedienelementen. Und das in nur
einem Produkt!

Mit PSENsgate hat sich dieses
integrierte System fur die Schutzttr-
Uberwachung bereits im Einsatz
bewahrt. Die neue optimierte
Generation PSENmgate bietet jetzt

noch mehr Vorteile. Denn PSENmgate

ermoglicht eine Vielzahl an unter-
schiedlichen Konfigurationsmaéglich-
keiten. Im Vergleich zum Vorganger
PSENsgate ist PSENmgate 43 %
kleiner und spart damit wichtigen
Platz an lhren Maschinen.

Sowohl an begehbaren Schutztlren
als auch an Hauben und Klappen ist
PSENmgate flexibel einsetzbar und
bietet eine sichere Zuhaltung bis

PL e, Kat. 4. Beispielsweise ermdg-
licht PSENmgate die sichere Zuhal-
tung von begehbaren Schutztlren an
einer Roboterzelle. Auch mehrere
SchutztUren lassen sich schnell und
einfach in Reihe schalten — mit
minimalem Verdrahtungsaufwand.

lhre Vorteile auf einen Blick
Zeitersparnis: ein integriertes System fur die Schutzttrabsicherung
vereinfacht Montage und Inbetriebnahme
einfache Installation: ein Gehause, ein Steckverbinder
Platzersparnis: kompakte Bauform von nur 40x65x238 mm
vielseitige Konfigurationsmaoglichkeiten: Drucktaster, beleuchtete Taster,
Not-Halt, Fluchtentriegelung, verschiedene Turgriffe
hoher Manipulationsschutz dank codiertem Betéatiger gewahrleistet
durchgdngigen Produktionsprozess
komfortable Diagnose mit 4 LEDs und Diagnoseausgang
bistabiles Zuhaltungsprinzip: energieeffizientes System flr
reduzierten Stromverbrauch

Profitieren Sie von der hohen und Fluchtentriegelung. Dartber
Flexibilitat des Schutztlrsystems. hinaus stehen lhnen passende
Verschiedene Bedienelemente wie Turgriffe zur Verfugung. Eine viel-
Drucktaster und beleuchtete Taster seitige Lsung flr Ihre Schutztire!

sind maglich, ebenso wie Not-Halt



Sicherheitszuhaltungen

Sicheres Schutztirsystem PSENmgate
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Typ

Technische Merkmale

Bestell-
nummer

Einzelschaltung ohne Not-Halt: 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO), 12-pol. M12-Stiftstecker

PSEN mg1 A LLXXX codiert, Sicherheitsschalter fur Einfahrtrichtung von links 6M000001
LBA1 S1 switch
PSEN mg1 A LLXXX codiert, Sicherheitsschalter fur Einfahrtrichtung von rechts 6M000002
RBA1 S1 switch
PSEN mg1 A LLXXX codiert, Sicherheitsschalter flr Einfahrtrichtung frontal 6M000003
FBA1 S1 switch
PSEN mg1 A LLXXX vollcodiert, Sicherheitsschalter fur Einfahrtrichtung von links 6M000004
LBA2 S1 switch
PSEN mg1 A LLXXX vollcodiert, Sicherheitsschalter fur Einfahrtrichtung von rechts 6M000005
RBA2 S1 switch
PSEN mg1 A LLXXX vollcodiert, Sicherheitsschalter fur Einfahrtrichtung frontal 6M000006
FBA2 S1 switch
Einzelschaltung mit Not-Halt: 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO)
und 1 Not-Halt-Taster (2 NC + 1 NO), 19-pol. M23-Stiftstecker
PSEN mg1 A LLFXX codiert, Sicherheitsschalter flr Einfahrtrichtung von links 6M000007
LBA1 U1 switch
PSEN mg1 A LLFXX codiert, Sicherheitsschalter fur Einfahrtrichtung von rechts 6M000008
RBA1 U1 switch
PSEN mg1 A LLFXX codiert, Sicherheitsschalter fUr Einfahrtrichtung frontal 6M000009
FBA1 U1 switch
PSEN mg1 A LLFXX vollcodiert, Sicherheitsschalter fur Einfahrtrichtung von links 6M000010
LBA2 U1 switch
PSEN mg1 A LLFXX vollcodiert, Sicherheitsschalter fur Einfahrtrichtung von rechts 6M000011
RBA2 U1 switch
PSEN mg1 A LLFXX vollcodiert, Sicherheitsschalter flr Einfahrtrichtung frontal 6M000012

FBA2 U1 switch

Reihenschaltung mit Not-Halt: 1 beleuchteter Drucktaster, 1 unbeleuchteter Drucktaster (je 1 NO)
und 1 Not-Halt-Taster (2NC + 1 NO), 19-pol. M23-Stiftstecker

PSEN mg1 A LDFXX codiert, Sicherheitsschalter flr Einfahrtrichtung von links, 6M000019
LTA1 U2 switch Reihenschaltung
PSEN mg1 A LDFXX codiert, Sicherheitsschalter fUr Einfahrtrichtung von rechts 6M000020
RTA1 U2 switch
PSEN mg1 A LDFXX codiert, Sicherheitsschalter fur Einfahrtrichtung frontal 6M000021
FTA1 U2 switch
PSEN mg1 A LDFXX vollcodiert, Sicherheitsschalter fir Einfahrtrichtung von links 6M000022
LTA2 U2 switch
PSEN mg1 A LDFXX vollcodiert, Sicherheitsschalter fur Einfahrtrichtung von rechts 6M000023
RTA2 U2 switch
PSEN mg1 A LDFXX vollcodiert, Sicherheitsschalter fur Einfahrtrichtung frontal 6M000024
FTA2 U2 switch

Betatiger
PSEN ml 1.1 actuator codiert 570480
PSEN ml 2.1 actuator vollcodiert 570481

Sicheres
Schutztlrsystem
PSENmgate:

{}") Webcode:
web239486

Online-Info unter
www.pilz.com
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Sicherheitsschalter

Induktive Sicherheitsschalter PSENini -
Positionen sicher erkennen

Die induktiven Sicherheitsschalter
PSENini ermdglichen das sichere
Erkennen von Positionen innerhalb
einer Maschine. Sie erfassen
berdhrungslos die Annaherung
metallischer Objekte und liefern
damit die notwendigen sicheren
Signale Uber Positionen und End-
lagen. Sie dienen auch als Impuls-
geber fur Zahlaufgaben oder zur
Erfassung von Drehbewegungen.
Das induktive Funktionsprinzip sorgt
fur eine hohe Produktivitat und lange
Lebensdauer. Diese Naherungsschal-
ter bendtigen keinen proprietaren
Betatiger und sparen damit wichtigen
Platz in der Maschine.

PSENiIni steht in vier verschiedenen
Varianten zur Verfigung. Es gibt eine
kubische Variante mit Kunststoff-
gehause fur Anwendungen, die einen
Schaltabstand von bis zu 15 mm
erfordern, sowie drei zylindrische
Varianten mit Edelstahlgehause fur
Schaltabstande von 2 bis 10 mm.
Mit Schutzklasse IP68/IP69 sind die
zylinderférmigen Naherungsschalter
ideal geeignet fur Einsatzbereiche mit
erhdhten Anforderungen an Hygiene.

lhre Vorteile auf einen Blick
berdhrungsloses Erfassen erhoht Verflgbarkeit und Lebensdauer
vier verschiedene Versionen fUr Schaltabstande von 2 bis 15 mm
hohe Maschinensicherheit: einsetzbar bis PL d, Kat. 2
(EN ISO 13849-1)/SIL 2 (IEC 62061); redundanter Einsatz
ermdglicht PL e, Kat. 4/SIL 3
Ubersichtliche Bedienung und schnelle Diagnose Uber LED-Anzeige
vielseitig und robust im Einsatz: unempfindlich gegenlber Vibrationen,
Staub und Feuchtigkeit
Sicherheitsausgéange OSSD ermdéglichen direkte Anbindung
an Sicherheitssteuerung

Die standardisierten OSSD-Sicher-
heitsausgange ermdglichen eine
direkte Anbindung an die passende

Sicherheitssteuerung.




Sicherheitsschalter

Induktive Sicherheitsschalter PSENini

Typ

Technische Merkmale

Bestellnummer

PSEN in-A-A-N

> M12

» 65 x 12 mm, zylinderférmig
» Edelstahlgehduse

» M12-Anschluss, 4-polig

6P000001

PSENIn-A-AN PSEN in-B-A-N

> M18

> 65 x 18 mm, zylinderférmig
» Edelstahlgehause

» M12-Anschluss, 4-polig

6P000002

PSEN in-C-A-N

PSEN in-B-A-N

> M30

» 65 x 30 mm, zylinderférmig
) Edelstahlgehduse

» M12-Anschluss, 4-polig

6P000003

PSEN in-D-A-N

» 60 x 40 x 40 mm, kubisch
» Kunststoffgehduse
» M12-Anschluss, 4-polig

6P000004

PSEN Bracket kit M12

» Befestigungsset fur M-12-Variante
» 30x36x 17 mm

6P000005

PSEN Bracket kit M18

» Befestigungsset flr M-18-Variante
b 40 x 44 x 22,8 mm

6P000006

PSEN Bracket kit M30
PSEN in-D-A-N

Sichere Positionserkennung mit induktivem Sicherheits-

schalter PSENini und passendem Auswertegerat

» Befestigungsset fur M-30-Variante
> 40 x 56 x 34 mm

6P000007

Sichere Drehzahlerkennung mit PSENini und
sicherer Auswerteeinheit

Induktive
Sicherheits-
schalter PSENini:

\“.") Webcode:
web240327

Online-Info unter
www.pilz.com
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Lésungen fiur die Verpackungsautomation

Neue Varianten fir die sichere Uberwachung
der Kartonagenzufuhr

Bei der Sicherheitslosung zur
Uberwachung der Kartonagenzufuhr
verhindert die optische Erfassung der
Kartonagen im Kartonagenaufrichter
durch Lichttaster, dass ein Bediener
durch eine leere Materialzufuhréffinung
in die Maschine greift. Wird die
Mindestanzahl an Kartonagen im
Magazin unterschritten, erfassen

das die Lichttaster und schalten die
Ausgénge Uber die sichere Klein-
steuerung oder das Sicherheitsrelais
ab. Die Maschine bleibt im Stopp, bis
die Verpackung wieder aufgefullt ist.
Die TUV-SUD-zertifizierte Pilz Lésung
besteht aus der Kleinsteuerung
PNOZmulti 2 oder dem Sicherheits-
relais myPNOZ in Verbindung mit
zwei Lichttastern.

Fur die Uberwachung eines Kartona-
genmagazins mit einfacher Diagnose
eignet sich die Losung mit dem
modularen Sicherheitsrelais myPNOZ.
Fur die Uberwachung mehrerer
Kartonagenmagazine mit integrierter
Diagnose Uber PVIS ist die sichere
Kleinsteuerung PNOZmulti 2 ideal.

FUr die zuverlassige Objekterkennung
kommen Lichttaster mit Hintergrund-
ausblendung zum Einsatz, die in
verschiedenen Ausflihrungen

lhre Vorteile auf einen Blick
TUV-SUD-zertifizierte Lésung fiir PL d/Kat. 3 nach EN ISO 13849-1
oder SIL 2 nach IEC 62061
zuverlassige Objekterkennung von unterschiedlich groBen
Abtastbereichen
Lichttaster in Washdown-Design fur den Einsatz in
der Lebensmittel- und Getrankeindustrie
einfache Integration und Nachristung méglich
hohe Zuverlassigkeit bei der Detektion verschiedener
Verpackungsmaterialien

eingesetzt werden kénnen.

Neben Varianten fur verschiedene
Abtastbereiche steht auch eine
Washdown-Variante zur Auswahl,

die fir Anwendungen eingesetzt wird,
in denen eine regelmaBige Reinigung
der Taster notwendig ist.



Lésungen fir die Verpackungsautomation

TUV-SUD-zertifizierte sichere Uberwachung der Kartonagenzufuhr

Die Sicherheitslosung ist in verschiedenen Kombinationen verfligbar

der sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 (alle Basisgerate
PNOZmulti 2 méglich) und zwei optischen Lichttastern
pro Kartonagenzufuhr/Kartonagenmagazin
- Mittberwachung aller weiteren anwendungsbezogenen
Sicherheitsfunktionen (Not-Halt, Schutztiren etc.)
- integrierte Diagnose Uber PVIS mit Klartextmeldungen
- Uberwachung von mehreren Kartonagenmagazinen
mit einem Basisgerat moglich

oder dem modularen Sicherheitsrelais myPNOZ
mit Halbleiterausg@ngen oder Relaisausgdngen und
zwei optischen Lichttastern pro Kartonagenzufuhr/
Kartonagenmagazin

- vorkonfiguriert: myPNOZ Creator-Typenschlissel

- einfache Diagnose Uber LEDs

Beide Varianten sind flr PL d/Kat. 3 nach EN ISO 13849-1 oder SIL 2 nach IEC 62061 einsetzbar.

Typ Technische Merkmale

Sichere Kleinsteuerung
PNOZmulti 2

Bestellnummer
PNOZ m BO, modular erweiterbar 772100
PNOZ m BO.1, standalone oder 1 E/A Modul 772104
Softwaretool PNOZmulti Configurator, ab V11.0 lizenzkostenfrei

Sicherheitsrelais

PNOZ yh1/yo1/yio1 (mit Halbleiterausgangen)

myPNOZ.91.CKA

myPNOZ 360AB000XB700
PNOZ yh1/yo1/yio2 (mit Relaisausgangen) myPNOZ.03.CKA
_ 360AB000XD700
T e Lichttaster kurze Ansprechzeiten der Sensoren:
"',' ['HE” mit Hintergrund- Punkt-Strahlform
b -] ausblendung Lichttaster fUr verschiedene Abtastbereiche
. I Washdown-Design fiir hohe Bestandigkeit
gegen aggressive Reinigungs- und
Desinfektionsmittel
myPNOZ- Ausgangsschaltung Gegentakt
System
0300.GP.2-11246332 BaugroBe (B x H x T) in mm: 12,9 x 32,2 x 23 Z9000039
Gehausematerial: Kunststoff
Schaltabstand: 30 ... 100 mm
Anschlussart: M8-Stiftstecker, 4-polig
Sensor Neu: BaugroBe (B x H x T) in mm: 8 x 25,1 x 15,8 79000062
0300.GP.2-11246332 0200.GP.-11729705 Gehausematerial: Kunststoff
Schaltabstand: 10 ... 160 mm
a— Anschlussart: Anschlusskabel 0,2 m,
M8-Stiftstecker, 4-polig
Neu: BaugroBe (B x H x T) in mm: 18 x 45 x 32 79000063
Sensor 0500.GR.2-11729706 Gehausematerial: Kunststoff
Schaltabstand: 60 ... 550 mm
0O300W.GP.2.-11723089
Anschlussart: M12-Stiftstecker, 4-polig
Neu: Washdown-Design: Einsatz im Nassbereich, 79000058

O300W.GP.2.-11723089

Spritzwasser und Chemikalien

BaugréBe (B x H x T) in mm: 16,5 x 34,7 x 28,2
Gehausematerial: Edelstahl 1.4404 (V4A)
Schaltabstand: 30 ... 100 mm

Anschlussart: M8-Stiftstecker, 4-polig

Weitere Infor-
mationen zur

Lésung finden
Sie unter:

{}") Webcode:
web235715

Online-Info unter
www.pilz.com
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Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen

Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 -
dezentrale Peripherie direkt anschliefSen

PDP67-Module kdnnen Sie direkt

an der Maschine einsetzen. Diese
leiten Signale der dezentral im Feld
angeschlossenen Sensoren und
Aktoren an die sichere Kleinsteuerung
PNOZmulti 2 weiter. Sie wahlen die
bendtigten Module im Softwaretool
PNOZmulti Configurator aus und
konfigurieren dann lhre Sicherheits-
schaltung zur Uberwachung von
Not-Halt, Schutztlrschaltern,
Lichtgittern usw. Sie kénnen bis zu
vier der in Schutzart IP67 ausgerUs-
teten Module Uber das Verbindungs-
modul PNOZ m EF PDP-Link an
PNOZmulti 2 anschlieBen. Bis zu vier
sichere Sensoren pro PDP67-Modul —
in Summe also bis zu 64 Sensoren —
lassen sich so flexibel im Feld
Uberwachen. M12-Steckverbinder
verknUpfen Sensoren und Aktoren
einfach und schnell mit dem PDP67-
Modul. Eine aufwendige Verdrahtung
entfallt. Das reduziert Ihre Kosten
und ermdglicht ein modulares
Maschinenkonzept.

Das Modul PDP67 F 10DI4DO 5/8
ION verfugt Uber zwei 5-polige und
zwei 8-polige M12-Steckverbinder.
Uber die beiden 8-poligen Steck-
verbinder kdnnen Sie beispielsweise
die Sicherheitszuhaltungen

10 | PILZ

lhre Vorteile auf einen Blick
reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Plug-and-play mit
genormten M12-Steckverbindungen
lizenzkostenfreies Softwaretool PNOZmulti Configurator
bis zu 64 Aktoren und Sensoren sicher Uberwachen
flexible Erweiterung und schnelle Inbetriebnahme modularer
Produktionsanlagen
bis zur Schutzart IP67 einsetzbar

PSENmlock bzw. PSENmlock mini
direkt anschlieBen. Die Reihenschal-

die codierten Schutzttrschalter
PSENcode oder die Sicherheits-
tung von PSENmlock ist gleichfalls lichtgitter PSENopt Il anschlieBen.
moglich, so dass nur ein Port

verwendet werden muss.

Das Modul PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION
hat vier 5-polige M12-Steckverbinder.
Daran kénnen Sie beispielsweise



Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 — dezentrale Ein- und Ausgangsmodule PDP67

Typ Technische Merkmale Bestellnummer

Dezentrale Ein- und Ausgangsmodule in Schutzart IP67
flr den Einsatz mit den Kleinsteuerungen PNOZmuilti 2

PDP67 F 10DI4DO
5/8 ION (VA)

PDP67 F 10DI4DO

10 digitale Eingange fur den Anschluss von

10 einkanaligen oder 5 zweikanaligen Sensoren
Halbleiterausgange, konfigurierbar als 4 sichere
Ausgéange (Failsafe-Ausgange) oder 8 Ausgange
konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V
Anschlisse 2-mal M12 5-polig und 2-mal M12 8-polig,
z. B. fir den Anschluss der Sicherheitszuhaltungen
PSENmlock oder PSENmlock mini

PDP67 F 10DI4DO
5/8 ION:

772610

PDP67 F 10DI4DO
5/8 VA ION:
772611

5/8 ION (VA) PDP67 F 8DI4DO
5/5 ION (VA)
-
@ O
PILZ =

8 digitale Eingange fur den Anschluss von

8 einkanaligen oder 4 zweikanaligen Sensoren
Halbleiterausgange, konfigurierbar als 4 sichere
Ausgénge (Failsafe-Ausgange) oder 8 Ausgange
konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V
Anschlisse 4-mal M12 5-polig, z. B. fir den Anschluss
von codierten Schutztlrschaltern PSENcode oder
Sicherheitslichtgittern PSENopt Il

PDP67 F 8DI4DO
5/5 ION:

772600

PDP67 F 8DI4DO
5/5 VA ION:
772601

PDP67 F 8DI4DO
5/5 ION (VA)

9|

PNOZmulti
Configurator

Gemeinsame Merkmale:

VA-Varianten mit Edelstahlverschraubung

flr besonderen Schutz vor Korrosion, z. B. fir
den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie
konfigurierbar im Softwaretool PNOZmulti
Configurator, ab Version 11.4.0

Anschluss der PDP67-Module tber Verbindungsmodul
PNOZ m EF PDP-Link

sicherheitstechnische Daten: bis zu PL e/SIL 3
Zertifizierungen: CE, UKCA, TOV

Abmessungen in mm (H x B x T): 162 x 60 x 30
obligatorisches Zubehor und verfligbare Kabel
entnehmen Sie bitte den jeweiligen Bedienungs-
anleitungen

Basic-Software ist
lizenzkostenfrei

Informationen unter
www.pilz.com/
pnozmulti-tools

PNOZ m EF PDP-Link:
772121

PNOZ m EF Multi Link +

PNOZ m EF Multi Link +
PNOZ m BO

PNOZ m EF Multi Link +
PNOZ m B1 +
PNOZ m EF 8DI14DO

| B | | | | B | | B |
o ERIAE) U
! e e o @
PDP67 PDP67
5/5 5/8

ll g dr B oo

PSENopt II  PSENcode

Direkter Draht ins Feld: dezentral bis zu 64 Sensoren (iberwachen!

L= |

-

I @0
) =

PSENslock PSENmag PSENmlock mini PSENmlock PSENmech

PNOZmulti
Configurator:

Webcode:
web225344

PDP67:

Webcode:
web150450

PNOZmulti 2-
Basisgerdate:

Webcode:
web225351

PNOZmulti 2-
Erweiterungs-
module:

{}") Webcode:
web225352

Online-Info unter

www.pilz.com
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Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen

Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Configurator -
Neuheiten zur Version 11.4

Das Softwaretool PNOZmulti
Configurator wird eingesetzt, um
Projekte mit der konfigurierbaren
sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2

'/O-.\ I )
/’@\ zu erstellen. Das Tool bietet viele
T\

H W g Funktionen mit dem Ziel, Maschinen

\ ?\'% o l ; ; ,
X 0‘ maximal sicher und flexibel zu
N ’d

Ny—ard Uberwachen.

Security-Funktionen: Um Anlagen,
Systeme, Maschinen und Netzwerke
gegen Cyber-Bedrohungen abzusi-
chern, ist es erforderlich, ein ganzheit-
liches Industrial Security-Konzept zu

implementieren. Das Basisgerat lhre Vorteile auf einen Blick

PNOZ m B1 schiitzen Sie Uber eine Softwaretool lizenzkostenfrei einsetzbar

Benutzerverwaltung vor unberechtig- nicht nur safe, sondern auch secure: Basisgerat PNOZ m B1 vor

tem Zugriff. Um auf das Geréat zuzu- unberechtigtem Zugriff geschutzt

greifen oder bestimmte Aktionen Uber Kosten sparen durch dezentrale Installation von sicherheitsgerichteter,
den PNOZmulti Configurator durch- digitaler Sensorik und Aktorik direkt Uber M12-Steckverbinder
zufUhren, muss sich ein Benutzer mit storungsfreier Betrieb beim Motion Monitoring durch Frequenzfilterung
seinen Zugangsdaten authentifizieren. sichere DatenlUbertragung mit Safety over EtherCAT

So ist der Einsatz von PNOZmulti 2
nicht nur safe, sondern auch secure!
Motion Monitoring Module: Um die PNOZ m EF EtherCAT FSoE:

PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION: Dezent- elektromagnetische Vertraglichkeit Flr das sichere Safety over EtherCAT-
rale Ein- und Ausgangsmodule in (EMV) zu verbessern, kann eine Modul wurde eine neue ESI-Datei
Schutzart IP67 werden untersttzt, FrequenZfilterung zur Unterdriickung mit der Version 1.02 (0102) im

die Ihnen den direkten Anschluss von  kurzzeitiger unplausibler Frequenz- Softwaretool implementiert. Mit FSoE
Sensorik Uber vier 5-polige M12- signale oder EMV-Stdrungen kdnnen sichere Anlagenstrukturen
Buchsenstecker ermdglichen. Fur Sie  konfiguriert werden. mit einer ,Ein-Kabel-Losung® auf

als Anwender ergeben sich Zeit- und Feldbusebene umgesetzt werden.

Kostenersparnis bei der Verdrahtung.

12 | PILZ



Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen

PNOZmulti
Configurator

PDP67 F 8DI4DO
5/5 ION (VA)

Typ Merkmale Bestellnummer
Softwaretool » PNOZmulti 2-Projekte erstellen, 6ffnen, bearbeiten Basic-Software ist
PNOZmulti ) enthalt die gesamte PNOZmulti 2-Hardware lizenzkostenfrei
Configurator

Neu in Version 11.4
» Basisgerat PNOZ m B1 mit Benutzerverwaltung

» dezentrale Ein- und Ausgangsmodule in Schutzart IP67:

PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION (VA)

) eine neue ESI-Datei mit der Version 1.02 (0102),
flr das sichere Safety over EtherCAT-Modul
PNOZ m EF EtherCAT FSoE

» Motion Monitoring Module: Eine Frequenzfilterung kann
zur Unterdrlickung kurzzeitiger unplausibler Frequenz-
signale oder EMV-Stérungen konfiguriert werden

Informationen unter
www.pilz.com/
pnozmulti-tools

Version 10.14.XX
»long-term-
supported”
Version

» fur die Konfiguration der Produktfamilien
PNOZmulti Classic und PNOZmulti Mini

) diese Version kann eingesetzt werden,
um PNOZmulti Classic oder Mini Projekte
auf PNOZmulti 2 zu migrieren

» PNOZmulti Classic/Mini Projekte 6ffnen,
bearbeiten, erstellen

» neue Hardware PNOZmulti 2 wird ab Version 11.0
und héher unterstitzt

Basic Licence:
773010B
und weitere

PDP67 F 8DI4DO
5/5 ION (VA)

) 8 digitale Eingénge flr den Anschluss von
8 einkanaligen oder 4 zweikanaligen Sensoren

b Halbleiterausgange, konfigurierbar als 4 sichere
Ausgange (Failsafe-Ausgange) oder 8 Ausgange
konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V

» Anschlisse: 4 x M12 5-polig, z. B. fir den Anschluss
von codierten Schutztirschaltern PSENcode oder
Sicherheitslichtgittern PSENopt I

» VA-Varianten mit Edelstahlverschraubung fur
besonderen Schutz vor Korrosion, z. B. fur den Einsatz
in der Nahrungsmittelindustrie

» Anschluss der PDP67-Module tber Verbindungsmodul
PNOZ m EF PDP-Link

» Sicherheitstechnische Daten: bis zu PL e/SIL 3

) Zertifizierungen: CE, UKCA, TUV

» Abmessungen in mm (H x B x T): 162 x 60 x 30

» PDP67 F 8DI4DO
5/5 ION:
772600

» PDP67 F 8DI4DO
5/5 VA ION:
772601

» PNOZ m EF
PDP-Link:
772121

Nicht nur safe, sondern auch secure:
Benutzerverwaltung im Softwaretool
PNOZmulti Configurator

PNOZmulti
Configurator:

Webcode:
web225344

PDP67:

Webcode:
web150450

PNOZmulti 2
Basisgerate:

Webcode:
web225351

PNOZmulti 2
Kommunikations-
module:

Webcode:
web225353

PNOZmulti 2
Erweiterungs-
module:

\ﬂ‘n) Webcode:
web225352

Online-Info unter
www.pilz.com
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Industrie-PC

IndustrialPl - der Industrie-PC,
der sich an lhre Bedurfnisse anpasst

Mit IndustrialPI unterstitzt Pilz Sie bei
der Umsetzung unterschiedlichster
Applikationen in der industriellen
Automation. Dank seiner modularen
Bauweise, dem offenen, Linux-
basierten Betriebssystem und den
integrierten Schnittstellen ist der
IndustrialPI ein wahres Multitalent.
IndustrialPl ist vielseitig einsetzbar,
sei es als reiner Industrie-PC, als
industrielle Steuerung (Soft-SPS)
oder als lloT-Gateway fur Ihre Daten.
Somit ist er bestens gertstet, um
Ihre lloT-, Automatisierungs- und

Motion-Projekte in industriellen lhre Vorteile auf einen Blick

Automatisierungsumgebungen zu die optimale Losung flr viele industrielle Anwendungsbereiche
realisieren. Der Industrie-PC basiert flexibel einsetzbar als Automatisierungssteuerung oder lloT-Gateway,
auf dem bekannten Raspberry Pi. zugeschnitten auf lhre Applikation

Das Compute Module wurde in ein robustes Gehause und 24-V-Anschluss gestatten Einsatz

speziell fur den industriellen Einsatz in der Industrie

entwickeltes Gehduse samt Erweite- integrierbar in alle gangigen Systemarchitekturen

rungsplatine fUr industrietaugliche einfache Programmierung maéglich

Schnittstellen und AnschlUsse
verbaut. IndustrialPI I&sst sich je nach

Anforderung durch passende digitale auf Inre Daten, egal von welchem applikationen bis hin zu synchronen

und analoge E/A-Module erweitern. Standort aus. Achsbewegungen im Antriebsstrang
Ihrer Maschine: Wir haben die

lloT-Gateway: Automatisierungssteuerung: passende Automatisierungslosung

Als Gateway fur das Industrial Mit IndustrialPl haben Sie eine flexible  fur lhre Applikation!

Internet of Things (IloT) sammelt L6sung fur lhre Automatisierungs-

IndustrialPl Daten im direkten Umfeld aufgabe, da er als modulare und

von Maschinen und Anlagen und leistungsfahige Soft-SPS fur vielfaltige
verbindet das IlloT mit Cloud-Services.  Automatisierungsprojekte genutzt
Damit haben Sie weltweiten Zugriff werden kann. Von reinen Steuerungs-
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Industrie-PC

IndustrialPl — der Industrie-PC, der sich an lhre Bediirfnisse anpasst

Typ Technische Merkmale Bestellnummer
IndustrialPI 4 ) Prozessor: Quad-Core Cortex-A72 mit 1,5 GHz » IndustrialPl 4
) Arbeitsspeicher: 4 oder 8 GB RAM 4GB 32GB:
) Speicher: 32 GB eMMC A1000002
> Schnittstellen: b IndustrialP| 4
-2xUSBA3.2Gen 1 8GB 32GB Wifi:
-2 x RJ45 Gbit Ethernet A1000003
IndustrialPl 4 -1 x RS485, 1 x Micro-USB-Buchse
4GB 32GB -1 x Micro-HDMI 2.0a (4K) Erweiterungsmodule:
-2 x PiBridge b IndustrialPI DIO:
- optional bei 8-GB-Version: A3000001
1 x RP-SMA-Buchse fur Anschluss einer » IndustrialPI DI:
externen WLAN/BT-Antenne (2,4/5 GHz) A3000002
» Schutzart: IP 20 b IndustrialPl DO:
> Gehauseabmessungen (H x B x T): A3000003
96 x 45 x 110,5 mm b IndustrialPl AlO:
- A3000004
IndustrialP! 4 b IndustrialPl RO:
8GB 32GB Wifi AELTD00E

3
N

100 @

IndustrialPI:

q\ﬂ‘") Webcode:
web241285

Online-Info unter

IndustrialPl als Automatisierungssteuerung und lloT-Gateway flir Maschinen mit synchronen Achsbewegungen www.pilz.com
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Servoverstarker

Hohere Produktivitat mit Servoverstarkern
PMC SC6/S16 Safe Motion

Mit antriebsintegrierter Safe Motion
erreicht Ihr Servoverstarker mit allen
gangigen Motor-Feedbacks und
Feldbussen Sicherheit bis Perfor-
mance Level PL e. Sie erhalten eine
flexible und skalierbare Sicherheits-

|6sung durch individuelle Kombina-
tionen aller Sicherheitsfunktionen, die
Ihre Applikation bendétigt. Anlagen-
stillstdnde werden reduziert und

trotz unterschiedlicher Sicherheits-
anforderungen der Teilmaschinen
wird eine maximale Produktivitét
erreicht. Profitieren Sie von antriebs-

integrierte Safe Motion-Funktionen lhre Vorteile auf einen Blick

nach EN 61800-5-2 bis PL e sowie hohe Anlagenverflgbarkeit dank kurzer Reaktionszeiten und
zugehorige Motion Monitoring- Vermeidung von Stillstanden

Funktionen wie beispielsweise SS1, Sicherheit bis PL e mit einem Geber (Standard-Feedback-System)
SS2, SOS, SOS-M, SLS, SLS-M, hohere Produktivitat dank Motion Monitoring-Sicherheitsfunktionen
SDI, SDI-M, SLI, SLI-M, SSR, mit flexibler Anpassung der Fehlerreaktion

SSR-M. Uber FSoE (FailSafe over flexible Konfiguration und schnelle Inbetriebnahme

EtherCAT) wird die Safe Motion- weniger Verdrahtungsaufwand durch FSoE-Anbindung

Losung in das Sicherheitskonzept offene Antriebslésung unabhangig von Motorarten und

der Maschine integriert, zum Beispiel Feedback-Systemen

mit der sicheren Kleinsteuerung
PNOZmulti 2 als Schaltzentrale.
FSoE sorgt zudem flr die sichere
Querkommunikation zwischen den
Antrieben. Mit Safe Motion im Antrieb
sparen Sie somit Zeit, reduzieren
Fehler und erhdhen die Sicherheit
beim Einrichten!
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Servoverstéarker

Servoverstarker PMC SC6/S16 Safe Motion

Typ

Technische Merkmale

Servoverstarker
PMC SC6

PMC SC6

Abmessungen in mm (B x H x T): ab 45 x 343 x 265
Schnittstellen: EtherCAT

Sicherheitsfunktionen: STO, SS1, SS2, SOS, SOS-M, SLS,
SLS-M, SDI, SDI-M, SLI, SLI-M, SSR, SSR-M (FSoE)

Anzahl digitale Eingange: 8

Art der Versorgungsspannung: 24 VV DC

Umgebungstemperatur: O ... 45 °C

Taktfrequenz Endstufe: 4 kHz, 8 kHz

Ausgangsstrom: bis 19 A (4 kHz), 15 A (8 kHz)
Encoder-Schnittstellen: EnDat 3, EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 V DC), SSl,
Inkremental-TTL, Inkremental-HTL, Puls/Richtung HTL, Resolver

Servoverstarker
PMC SI6

PMC SI6

Typenschliissel PMC SC6

Abmessungen in mm (B x H x T): ab 45 x 343 x 265

Schnittstellen: EtherCAT

Sicherheitsfunktionen: STO, SS1, STO, SS1, SS2, SOS, SOS-M, SLS,
SLS-M, SDI, SDI-M, SLI, SLI-M, SSR, SSR-M (FSoE)

Anzahl digitale Eingange: 8

Art der Versorgungsspannung: 24 VV DC

Umgebungstemperatur: O ... 45 °C

Taktfrequenz Endstufe: 4 kHz, 8 kHz

Ausgangsstrom: bis 50 A (4 kHz), 40 A (8 kHz)
Encoder-Schnittstellen: EnDat 3, EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 V DC), SSl,
Inkremental-TTL, Inkremental-HTL, Puls/Richtung HTL, Resolver

Typ/Bestellnummer

PMC SC6A _6 __/__

SIZE | NUM - Nennstrom

Typenschlissel PMC SI6

SAFE | Sicherheitsoption COM | Feldbus
Achsanzahl bei 4 kHz
0 2 = Doppelachs 4,5A Z ohne Sicherheit EC | EtherCAT
1 2 = Doppelachs 10A R STO Uber Klemmen PN | PROFINET
2 1 = Einzelachs 19A Y STO, SS1 Uber FSoE
] STO, SS1 Uber PROFlsafe
X Safe Motion Uber FSoE

Typ/Bestellnummer

PMCSIBA_6 __/__

SIZE | NUM - Nennstrom SAFE | Sicherheitsoption COM | Feldbus
Achsanzahl bei 4 kHz
0 1 = Einzelachs 5A Z ohne Sicherheit EC | EtherCAT
0 2 = Doppelachs 5A R STO Uber Klemmen PN | PROFINET
1 1 = Einzelachs 10A Y STO, SS1 Uber FSoE
1 2 = Doppelachs 10A U STO, SS1 Uber PROFIsafe
2 1 = Einzelachs 22 A X Safe Motion Uber FSoE
2 2 = Doppelachs 25A
3 1 = Einzelachs 50 A

Servoverstarker
PMC SC6/Sl6:

{}") Webcode:
web227756

Online-Info unter
www.pilz.com

PILZ | 17



18 | PILZ

Bedienpultelemente

PIT oe ETH erganzt Bedienpultelemente PlToe

Die kompakten Bedienelemente
ermoglichen das Schalten und
Anzeigen von digitalen Ein- und
Ausgangen sowie das Schalten von
industriell genutzten Schnittstellen.
Sie sind vielseitig fur die Bedienung
lhrer Anlagen einsetzbar, absolut
industrietauglich und helfen bei der
Anwendung von Industrial Security.
Mit dem Bedienelement PIT oe 4S
koénnen digitale Ein- und Ausgange
geschaltet und angezeigt werden,
wie beispielsweise die Betriebsart.

Das Tastelement besitzt vier kompakte

LED-Taster. Das Bedienelement

PIT oe USB Uberzeugt mit einer
aktivierbaren USB-Schnittstelle

und ermdglicht das manipulations-
sichere Einspielen von Programmen,
das Abziehen von Daten sowie den
Anschluss einer Tastatur oder Maus.
Bei Nichtbenutzung schiitzt eine
Abdeckung das kompakte und
robuste Bedienelement nach IP65.

Jetzt neu im Portfolio befindet sich
das Bedienelement PIT oe ETH mit
aktivierbarem Ethernet-Port. Als
Industrie-Ethernet-Schnittstelle
kann PIT oe ETH komplett elektrisch
ein- und ausgeschaltet werden und
arbeitet als erweiterte Ethernet-
Schnittstelle eines Industrie-PCs.

So kann autorisiertes Personal die

lhre Vorteile auf einen Blick

kompakte Bedienelemente zum Schalten und Anzeigen von digitalen

Ein- und Ausgangen

aktivierbare Schnittstellen flr industrielle Anwendungen

geeignet flr Einbaudffnungen von 22,5 mm geméaB EN 60947-5-1

beleuchtete Anzeige in LED-Technik

flgt sich nahtlos in das Design Ihrer Bedienpulte ein

ideale Erganzung fur Betriebsartenwahl-Lésungen von Pilz

Schnittstelle temporar aktiveren,

um neue Programme oder Konfigura-
tionen einzuspielen oder Sicherheits-
kopien zu erstellen.

Die Schnittstellenelemente kénnen
Uber jede Steuerung aktiviert werden.
In Kombination mit dem PlTreader-
Ausgang erfolgt die Aktivierung nur

bei entsprechender Berechtigung,
somit wird nur autorisiertem Personal

der Zugriff ermoglicht.




Bedienpultelemente

Typ Technische Merkmale Bestellnummer
PIT oe ETH/ » schaltbare (aktivierbare) Ethernet-Schnittstelle mit b PIT oe ETH:
PIT oe ETH 5V 100 Mbit, Cat 5e, galvanisch getrennt 402314
(= Datenleitungen) b PIT oe ETH 5V:
» 2 Ausflihrungen: 402315

PIT oe ETH

PlTreader

- Industrie-Version mit 24-V-Versorgung
und Aktiviereingang mit 24-V-Aktivierspannung oder
- [T-Version mit 5-V-Versorgung
und Aktiviereingang mit 5-V-Aktivierspannung
» Zertifizierungen: CE, UL, UKCA

PIT oe ETH E

Control system

PIT oe ETH Verdrahtungs-Optionsplan

oV

Bedienpult-
elemente PIToe:

\ﬂ‘n) Webcode:
web225176

Online-Info unter
www.pilz.com
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Taster-Unit PITgatebox mit PITreader card unit

Taster-Unit PITgatebox mit PlTreader card unit

Mit der Taster-Unit PITgatebox
kénnen Sie einfach und flexibel
SchutztUrschalter und -systeme
ansteuern. Durch die Integration von
PlTreader card unit ist es moglich,
Benutzer vor Bedienung der Ture per
RFID-Transponder im Kartenformat zu
authentifizieren. Je nach Qualifikation
und Aufgabe der Mitarbeiter kann so
sichergestellt werden, dass aus-
schlieBlich der richtige Personenkreis
Zugang zur Anlage hat. Befehle wie
Aktivieren, Stoppen oder das
Quittieren Threr Maschine lassen sich
dabei nur nach erfolgter Authentifizie-
rung steuern. Somit ist Inre Maschine
optimal gegen Fehlbedienung oder
gar Manipulation geschutzt.

Neben PlTreader card kdnnen auch
bereits im Unternehmen vorhandene
RFID-fahige Karten genutzt werden,
zudem koénnen die bekannten
PlTreader keys weiterhin genutzt
werden. Dank des schlanken Designs
lasst sich die robuste Bedieneinheit
einfach und schnell an handels-
Ublichen Profilsystemen montieren.
Insbesondere in Verbindung mit

den sicheren Sicherheitszuhaltungen
PSENmlock und PSENslock bildet die
PITgatebox eine modulare, individuell
auf Ihre Bedurfnisse abgestimmte

Schutztirlésung aus einer Hand.

lhre Vorteile auf einen Blick
einfache Bedienfunktion trifft auf Hochwertigkeit in Qualitéat und Design
PlTreader card mit RFID-Transponder in Kartenform fUr die Aktivierung
der PITgatebox (frei beschreibbar oder vorkonfiguriert)
PlTreader key und/oder vorhandene RFID-Karten kénnen
verwendet werden
robustes Zinkdruckguss-Metallgehause
einfache Montage danke schmalem Gehause und integrierter
drehbarer Montagewinkel
schnelle Installation ohne Verdrahten dank dem
12-poligen M12-Anschluss



Taster-Unit PITgatebox mit PlTreader card unit

Taster-Unit PITgatebox mit PITreader card unit — Bedieneinheit mit Zugangsberechtigungssystem

n Typ Technische Merkmale Bestell-
a nummer
o Not-Halt-Taster: 2 NC-Kontakte/1 NO-Kontakt
O Position 1: beleuchteter Drucktaster (1 NO)
@ Position 2: beleuchteter Drucktaster (1 NO)
" Position 3: beleuchteter PlTreader (1 NO)
= 2 x M12-Steckverbinder
-M12, 4-polig (Ethernet) fiir PITreader
PIT gb QLLE L
ETH -M12, 12-polig fur Kontakte
yup robustes Zinkdruckguss-Metallgeh&ause
schmale Bauform, 40 mm Profil
. drehbare Montagewinkel (-90°, +90°, +180°)
L J
(s} PIT gb QLLE y up ETH Kabelabgang: oben G1000041
O PIT gb RLLE down ETH Kabelabgang: unten G1000042
® PlTreader card cap Silikonkappe flir PlTreader (S) card als Ersatzteil 402322
= PlTreader card ye g Transponderkarte GENERISCH fiir PITreader card, 402330
PIT gb QLLE frei konfigurierbar
y down ETH PlTreader card Transponderkarte Berechtigung 1 402331
yel...yeb fur PlTreader card Berechtigung 2 402332
Berechtigung 3 402333
Berechtigung 4 402334
Berechtigung 5 402335
PlTreader card Transponderkarte fUr PlTreader, 402339
ye 5 service Berechtigung 5 = Servicefunktion
PlTreader sticker ye g Transpondersticker GENERISCH fiur PlTreader card, 402340

PlTreader card ye g frei konfigurierbar

PlTreader sticker Transpondersticker Berechtigung 1 402341
yel..yeb fur PITreader card Berechtigung 2 402342
Berechtigung 3 402343
Berechtigung 4 402344
PlTreader sticker ye g Berechtigung 5 402345
PlTreader sticker Transpondersticker fur PlTreader, 402349

P ye 5 service Berechtigung 5 = Servicefunktion
Q PlTreader key ye g Transponderschlissel GENERISCH fiir PlTreader card, 402260

ﬁ frei konfigurierbar

\ PlTreader key Transponderschlissel Berechtigung 1 402261
- yel..yeb fur PITreader card Berechtigung 2 402262
PlTreader key ye g Berechtigung 3 402263
Berechtigung 4 402264
Berechtigung 5 402265
PlTreader key TransponderschlUssel fur PlTreader, 402269

ye 5 service Berechtigung 5 = Servicefunktion

< Taster-Unit
PITgatebox
mit PlTreader
card unit:

{}") Webcode:
web194459

Online-Info unter

o www.pilz.com
Authentifizierung

mit PlTreader card in
der PITgatebox
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|O-Link Safety

|O-Link Safety: Sicher ins Feld kommunizieren -
In einem System

@ IO-Link

safety

22 | PILZ

|O-Link Safety revolutioniert die
industrielle Automatisierung, indem
es hochste Sicherheitsstandards mit
einfacher Integration und maximaler
Flexibilitdét kombiniert. Das standar-
disierte Kommunikationssystem
|O-Link Safety ermdglicht die sichere
Punkt-zu-Punkt-Kommunikation
und bietet hdchste Sicherheit bis

zu PL e nach EN ISO 13849-1
gemaB IEC 61139-2 (bzw. SIL 3
nach IEC 61508/62061).

Die durchgangige Kommunikation zu
jedem Sensor und Aktor ermdglicht
eine intelligente Datenauswertung.
Die 10-Link Safety-Kommunikation
erfolgt Uber ungeschirmte Kabel und
industrietibliche Anschlussstecker,
was Zeit und Aufwand beim Gerate-
tausch spart.

Pilz bietet Ihnen eine komplette
Systemldsung aus Master, Sensoren,

Feldgeraten und passendem Zubehor.

Zu den ersten |0-Link Safety-Geraten
zahlen die Sicherheits-Lichtgitter
PSENopt Il Advanced, die Bedien-
einheit PITgatebox und der IO-Link
Safety Master PDP67.

Der 10-Link Safety Master PDP67
von Pilz fungiert als Schnittstelle zur

lhre Vorteile auf einen Blick

sichere Punkt-zu-Punkt-Kommunikation von der Steuerung bis

zum Sensor im Feld

hdchste Sicherheit bis PL e nach EN ISO 13849-1

(SIL 3 nach IEC 61508/62061)
vereinfachte Installation

erweiterte Diagnosemaoglichkeiten optimieren

Produktionsprozesse

automatische Identifikation und Parametrierung reduziert Typenvielfalt

und spart Platz im Lager

Sicherheitssteuerung und erméglicht
die bidirektionale Kommunikation
bis in die Feldebene.

Die 10-Link Safety-Geréate von Pilz
bieten wichtige Statusinformationen
und erweiterte Diagnosemdglichkeiten.

Sie kdnnen selbststandig identifiziert
und parametriert werden, was den
Austausch von Komponenten
vereinfacht und Stillstandzeiten
reduziert.



|O-Link Safety

Sicher ins Feld kommunizieren - in einem System

Typ Technische Merkmale

PDP67 10-Link Safety Master
4 10-Link Safety-Ports (Class A) und 4 Ports mit jeweils
zwei konfigurierbaren sicheren digitalen Ein- oder Ausgangen
Profinet/Profisafe Device
Schnittstelle: M12, 5-polige Ports
Funktionale Sicherheit: PL e/SIL 3
Schutzklasse: IP67/IP69K
Gehause: Zinkdruckguss-Metall

PSENopt Il Advanced 10-Link Safety Sicherheits-Lichtgitter
Koérper-/Hand-/Fingerschutz, Typ 3 (PL d)/Typ 4 (PL e)
Schutzfeldhohe: 300 ... 1800 mm
Muting/Blanking
Einzelstrahlauswertung
reduzierte Auflésung
Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfanger: 12-polig
Betriebsart: 10-Link Safety oder OSSDe-Modus

PSENopt I PITgatebox 10-Link Safety Taster-Unit
Advanced mit 1 Not-Halt-Taster und 3 beleuchteten Drucktastern
|0-Link Safety, 8-polig M12-Buchsenstecker und

. 4-polig M12-Stiftstecker
®
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1 |0-Link-Safety-Master
|
| 1
[ ] g I
e 8 o
T8 = o -
2 4 . = O o 10-Link Safety:
33 i s 1 LIk
=) {h,) Webcode:
web240570
10-Link-Safety-Gerate 10-Link-Gerate Sicherheitssensoren
Online-Info unter
== PROFINET/PROFIsafe momms |O-Link Safety =~ == |O-Link ~ == OSSDs www.pilz.com

Sichere Punkt-zu-Punkt-Kommunikation von der Steuerung bis in die Feldebene
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@ IO-Link

safety

24 | PILZ

|O-Link Safety

|O-Link Safety Master PDP67

Der 10-Link Safety Master PDP67 von
Pilz bietet als Allround-Gerat vielfaltige
Méglichkeiten zur Anbindung
unterschiedlichster Geréte, darunter
|O-Link und 10-Link Safety, sichere
Ein- und Ausgangssignale sowie
Standardsignale. Darlber hinaus
erweitert er die Funktionen eines
herkdmmlichen IO-Link-Masters um
die Moglichkeit der sicheren Kommu-
nikation im Bereich der funktionalen
Sicherheit. Der 10-Link Safety Master
ist die dezentrale Schnittstelle zur
Ubergeordneten Sicherheitssteuerung
und ermdglicht die Punkt-zu-Punkt
Verbindung bis in die Feldebene.
Zusatzlich bietet das Modul konfigu-
rierbare Ports, Uber die sowohl
sichere Ein- als auch Ausgangs-
signale verarbeitet werden kénnen.
Durch seine robuste Schutzart IP67
bzw. IP69 kann es direkt an der
Maschine installiert werden. Das spart
Platz im Schaltschrank und ermdglicht
modulare Anlagenkonzepte. Durch
die Integration in ein schmutz- und
wasserabweisendes IP67-Gehduse
sorgt PDP67 somit auch in rauen
Industrieumgebungen zuverlassig

far Sicherheit.

lhre Vorteile auf einen Blick

maximale Flexibilitat durch passende Anschlussmdaglichkeiten

fur 10-Link, 10-Link Safety, sichere Ein- und Ausgangssignale,
Standardsignale, OSSD

universell konfigurierbare, sichere Ein- und Ausgange

dezentrale Installation sicherheitsgerichteter, digitaler Gerate im Feld
Installation an fast jedem Ort durch kompakte und robuste Gehause
bis zur Schutzart IP67/IP69K einsetzbar

reduzierter Verkabelungsaufwand durch Plug-and-play mit genormten
M12-Steckverbindungen

einfache Konfiguration durch bewahrte Pilz Tools

integrierter WebServer zur schnellen Fehlerdiagnose



|O-Link Safety

10-Link Safety Master PDP67

Technische
Merkmale

b 4 x 10- Link Safety Ports (Class A)

> 4 x Ports mit jeweils zwei konfigurierbaren sicheren digitalen Ein- oder Ausgangen

» Profinet/Profisafe Device

» Schnittstelle: M12, 5-pin ports
» Schutzklasse: IP67/IP69K

» Gehause: Zinkdruckguss-Metall

» Umgebungstemperatur: -30°C ... +70°C

» funktionale Sicherheit: PL e/SIL 3
» Einsatz in H6hen bis zu 5000 m

PDP67 PN
BFDIO 4I0LS Bestellnummer  PDP67 PN 8FDIO 4I0LS 4R000004
Zubehor
‘ . » uSD-Speicherkarte 512MB M12A 4R000002
» Beschriftungsschilder IP67 C1000033
uSD-Speicherkarte » Kappen fur L-codierte Anschlisse 380328
512MB M12A » Kappen fur IP67-Module 380324

Fur 10-Link Safety bietet Pilz neben dem |0-Link-Safety Master ein durchgéngiges System aus Master,
Beschriftungsschilder Feldgeraten wie Sicherheitssensoren sowie passenden Kabeln und Konfigurationstools. Das Komplettpaket
P67 vereinfacht damit die Integration der I0-Link Safety Technologie in Maschinen und Anlagen. Pilz liefert
damit das Gesamtsystem aus einer Hand — sicher und zuverlassig.

Kappen fur L-codierte
Anschlisse

Kappen fir IP67-
Module

10-Link Safety
Master PDP67:

q\ﬂ‘") Webcode:
web150450

Online-Info unter
www.pilz.com

®
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10-Link Safety im Einsatz an einer verketteten Verpackungsanlage.
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Support

Technische Unterstltzung von Pilz erhalten Sie rund um die Uhr.

Amerika

Brasilien

+55 11 97569-2804
Kanada

+1 888 315 7459

Mexiko

+52 55 5572 1300

USA (toll-free)

+1 877-PILZUSA (745-9872)

Asien

China

+86 400-088-3566
Japan

+81 45 471-2281
Sudkorea

+82 31 778 3390

Australien und Ozeanien
Australien

+61 3 95600621
Neuseeland

+64 9 6345350

Europa

Belgien, Luxemburg
+32 9 3217570
Deutschland

+49 711 3409-444
Frankreich

+33 3 88104003
GroBbritannien
+44 1536 460866
Irland

+353 21 4804983
Italien, Malta

+39 0362 1826711

Pilz entwickelt umweltfreundliche Produkte unter Verwendung

Okologischer Werkstoffe und energiesparender Techniken.

In dkologisch gestalteten Gebauden wird umweltbewusst

und energiesparend produziert und gearbeitet. So bietet Pilz

Ihnen Nachhaltigkeit mit der Sicherheit, energieeffiziente

Produkte und umweltfreundliche Losungen zu erhalten.

Uberreicht durch:

r
Pilz GmbH & Co. KG

Felix-Wankel-Stral3e 2

73760 Ostfildern, Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0

E-Mail: info@pilz.com, Internet: www.pilz.com

L

Niederlande

+31 347 320477
Osterreich

+43 1 7986263-444
Schweiz

+41 62 88979-32
Skandinavien
+45 74436332
Spanien

+34 938497433
Tarkiye

+90 216 5775552

Unsere internationale

Hotline erreichen Sie unter:

+49 711 3409-222
support@pilz.com

BLUCOMPETENCE

Alliance Member

Partner of the Engineering Industry
Sustainability Initiative

‘ German Standards ll l
-

" granpor = I

\ THECENTURY §

Wir sind international vertreten. Nahere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage
www.pilz.com oder nehmen Sie Kontakt mit unserem Stammhaus auf.

Stammhaus: Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-StraBe 2, 73760 Ostfildern, Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0, E-Mail: info@pilz.de, Internet: www.pilz.com

Der Umwelt zuliebe gedruckt auf 100 % Recyclingpapier.

20 5000,

REG. NR. 2462

© Pilz GmbH & Co. KG, 2024

7-8-de-3-022, 2024-10 Printed in Germany

Marken der Pilz GmbH & Co. KG. Wir weisen darauf hin, dass die Produkteigenschaften je nach Stand bei Drucklegung und Ausstattungsumfang von den Angaben in
diesem Dokument abweichen k&nnen. Fir die Aktualitat, Richtigkeit und Vollstandigkeit der in Text und Bild dargestellten Informationen tibernehmen wir keine Haftung.

PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyEYE®, SafetyNET p®, THE SPIRIT OF SAFETY® sind in einigen Landern amtlich registrierte und geschutzte
Bitte nehmen Sie bei Rickfragen Kontakt zu unserem Technischen Support auf.

CECE, CHRE, CMSE?®, INDUSTRIAL PI®, Leansafe®, Myzel®, PAS4000°, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PMCprimo®, PMCprotego®, PMCtendo®, PMD®, PMI®,

PILZ

THE SPIRIT OF SAFETY



