fﬂﬁ@.!’
g

hd -ﬂ"'

- i

Nouveautés 2024 PIiLZ

THE SPIRIT OF SAFETY

Pour vos solutions d’automatismes







Nouveautés 2024

pour vos solutions d’automatismes

Pilz propose des solutions d’automatismes pour les machines et les installations : elles sont compleétes et simples.

Des capteurs au Motion Control, en passant par les systemes de contréle-commande - sécurité et standard inclus.

Différents logiciels permettent une utilisation simple et facilitent la mise en service. Grace a des possibilités de

diagnostic détaillé, vous bénéficiez de temps d'arrét courts et d’'une grande disponibilité des installations.

Pour vos automatismes de sécurité, nous avons le plaisir de vous présenter les nouveautés 2023 / 2024.

Pour plus d’informations, consultez notre site internet www.pilz.com. Saisissez tout simplement le code web

figurant sur les pages suivantes.
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Interverrouillages de sécurité

Systeme d'interverrouillage de securité
PSENmlock mini - petit, mais costaud

Avec sa petite taille de seulement

30 x 30 x 159 mm, le capteur de
sécurité PSENmlock mini trouve
toujours sa place, méme dans les
applications avec un espace restreint.
I permet de sécuriser efficacement les
dispositifs de protection tels que les
capots ou les trappes. Avec une force
d’interverrouillage Fz, de 1950 N

(Fimex : 3900 N) intégrée, ce systeme
d’interverrouillage de sécurité de petite
taille assure un interverrouillage en
toute sécurité pour les applications
relatives a la protection des personnes
jusqu’a PL d, catégorie 3

(EN ISO 13849-1).

Deux vis suffisent pour fixer facilement
et rapidement le PSENmlock mini. Le
montage peut se faire a I'intérieur ou a
I'extérieur du dispositif de protection.
De méme, I'actionneur offre une
grande flexibilité puisqu’il peut étre
placé a droite, a gauche ou a I'avant.

Il permet également de sécuriser

sans probleme les portes battantes

et coulissantes. La commande par
deux canaux de la bobine de la tige
d’interverrouillage et le principe
d’interverrouillage bistable garantissent
une sécurité élevée. En cas de

panne de courant, le dernier état

est conservé et le protecteur

mobile reste fermé. Le capteur de

Vos avantages en un coup d’ceil

» Gain de place considérable : 60 % plus petit que le PSENmlock

» Force d’interverrouillage Fz, élevée jusqu’a 1950 N (Fimax : 3900 N)

» Actionneur flexible pouvant étre placé a I'intérieur ou a I'extérieur du
dispositif de protection ainsi qu’a droite, a gauche ou a I'avant

» Grande sécurité grace a la commande par deux canaux de la bobine
de la tige d’interverrouillage

» Principe bistable d’interverrouillage qui garantit un fonctionnement
en toute sécurité méme en cas de panne de courant et réduit
la consommation d’énergie

b Infraudabilité élevée selon I'EN ISO 14119, codage sélectionnable
librement

sécurité RFID offre une haute
protection contre la fraude et une
rentabilité optimale. Un systeme de
déblocage auxiliaire est intégré sur
deux cotés.




Interverrouillages de sécurité

Systemes d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini
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PSEN mim
sa 1.1 switch

PSEN mim
actuator a

PSEN mim
ba 1.1 unitb

En association avec I'unité de commande PITgatebox avec gestion des accés intégrée, le diagnostic intelligent SDD ainsi que le micro
automate configurable de sécurité PNOZmulti 2, vous obtenez une solution compléte pour la sécurisation de vos protecteurs mobiles.

Désignation Caractéristiques Références
Capteurs de sécurité
PSEN mIm ba 1.1 switch Codé, M12 a 8 broches, montage individuel 6K000001
PSEN mim ba 2.1 switch Codé multiple, M12 & 8 broches, montage individuel 6K000002
PSEN mIm ba 2.2 switch Codé unique, M12 a 8 broches, montage individuel 6K000003
PSEN mim sa 1.1 switch Codé, M12 a 12 broches, montage en série 6K000004
PSEN mIm sa 2.1 switch Codé multiple, M12 a 12 broches, montage en série 6K000005
PSEN mim sa 2.2 switch Codé unique, M12 & 12 broches, montage en série 6K000006
Actionneurs
PSEN mIm actuator a Actionneur a pour montage a I'exterieur 6K000007
PSEN mIm actuator b Actionneur b pour montage a l'intérieur 6K000008
Ensembles
PSEN mim ba 1.1 unit a Capteur de sécurité codé, montage individuel, 6K000009
actionneur a
PSEN mim ba 2.1 unit a Capteur de sécurité codé multiple, montage individuel, 6K000010
actionneur a
PSEN mim ba 2.2 unit a Capteur de sécurité codé unique, montage individuel, 6K000011
actionneur a
PSEN mim sa 1.1 unit a Capteur de sécurité codé, montage en série, 6K000012
actionneur a
PSEN mim sa 2.1 unit a Capteur de sécurité codé multiple, montage en série, 6K000013
actionneur a
PSEN mim sa 2.2 unit a Capteur de sécurité codé unique, montage en série, 6K000014
actionneur a
PSEN mim ba 1.1 unit b Capteur de sécurité codé, montage individuel, 6K000015
actionneur b
PSEN mim ba 2.1 unit b Capteur de sécurité codé multiple, montage individuel, 6K000016
actionneur b
PSEN mim ba 2.2 unit b Capteur de sécurité codé unique, montage individuel, 6K000017
actionneur b
PSEN mim sa 1.1 unit b Capteur de sécurité codé, montage en série, 6K000018
actionneur b
PSEN mim sa 2.1 unit b Capteur de sécurité codé multiple, montage en série, B6K000019
actionneur b
PSEN mim sa 2.2 unit b Capteur de sécurité codé unique, montage en série, 6K000020

actionneur b

Systémes
d’interverrouillage
de sécurité
PSENmlock mini :

Code web :
web150409

Consultez notre site
www.pilz.com
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Interverrouillages de sécurité

Systeme d'interverrouillage de sécurite PSENslock 2 -
un interverrouillage robuste pour plus de productivite

La nouvelle génération du systeme
d’interverrouillage de sécurité
PSENSslock 2 peut étre utilisée de
maniére universelle pour la surveil-
lance de protecteurs mobiles dans le
cadre de la protection des process
jusqu'a PL e, cat. 4 (EN ISO 13849).
Pour les applications nécessitant un
interverrouillage en toute sécurité
pour la protection des personnes,

il existe pour la premiere fois une
version avec interverrouillage de
sécurité. Dans toutes les variantes,
les capteurs de sécurité RFID offrent
une haute protection contre la fraude
pour une sécurité maximale.

Avec une force d’interverrouillage
élevée Fin.x de 1000 ou de 2000 N
au choix, le PSENslock 2 convient
aussi bien pour les grands protecteurs
mobiles que pour les petites trappes.
Le PSENslock 2 compense aisément
les tolérances dues au décalage des
protecteurs mobiles ou aux vibrations,
garantissant ainsi une grande disponibilité.
A I'aide de I'étiquette RFID proposée,
la force de maintien peut étre réglée
rapidement et facilement par étapes —
en fonction de votre installation et de
la taille du protecteur mobile. Avec son
indice de protection IP67 / IPBKOK,

le PSENSslock 2 est insensible a la
poussiére et a I'eau, et peut ainsi étre

Vos avantages en un coup d’ceil

> Résistance y compris dans des conditions environnementales extrémes

> Flexibilité de I'actionneur avec de grandes surfaces de contact pour compenser
les tolérances dues notamment au décalage des protecteurs mobiles

v

Infraudabilité élevée qui évite les interruptions de production involontaires,
codage sélectionnable librement

v

Diagnostic convivial via 4 LED pour une notification simple de I’état

» Possibilité d’adaptation aux exigences spécifiques grace a une force
de maintien réglable par étiquette RFID ou SDD

» Diagnostic intelligent avec montage en série via SDD (Safety Device
Diagnostics)

» Durée de vie élevée grace a un interverrouillage magnétique sans contact

» Montage en série en toute sécurité jusqu’a PL e facile et rapide a

mettre en ceuvre

utilisé dans des conditions difficiles. d’hygiéne contraignantes, il existe
Sa conception empéche le dépdt de par ailleurs des variantes avec des
saletés et de poussiéres. Pour les composants en acier inoxydable.
applications soumises a des regles




Interverrouillages de sécurité

Systemes d’interverrouillage de sécurité magnétique PSENslock 2
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Désignation Caractéristiques Références
Capteurs de sécurité pour la protection des process : force d’interverrouillage : 1000 N

PSEN sl2-DM1-P switch M12 & 8 broches, codé, montage en série 6N000001

PSEN sl2-DM2-P switch M12 a 8 broches, codé multiple, montage en série 6N000002

PSEN s|2-DM3-P switch M12 a 8 broches, codé unique, montage en série 6N000003

PSEN sl2-DM1-N switch M12 a 5 broches, codé 6N000013

PSEN s|2-DM2-N switch M12 a 5 broches, codé multiple 6N000014

PSEN sl2-DM3-N switch M12 a 5 broches, codé unique 6N000015

PSEN sl2-IM1-P switch M12 a 8 broches, codé, montage en série, 6N000019
sorties de sécurité indépendantes de I'interverrouillage

PSEN sl2-IM2-P switch M12 a 8 broches, codé multiple, montage en série, 6N000020
sorties de sécurité indépendantes de I'interverrouillage

PSEN sl2-IM3-P switch M12 a 8 broches, codé unique, montage en série, 6N000021
sorties de sécurité indépendantes de I'interverrouillage

Capteurs de sécurité pour la protection des process : force d’interverrouillage : 2000 N

PSEN sl|2-DL1-P switch M12 a 8 broches, codé, montage en série 6N000004

PSEN sl2-DL2-P switch M12 a 8 broches, codé multiple, montage en série 6N000005

PSEN sI2-DL3-P switch M12 a 8 broches, codé unique, montage en série 6N000006

PSEN sl2-DL1-N switch M12 a 5 broches, codé 6N000016

PSEN sl2-DL2-N switch M12 a 5 broches, codé multiple 6N000017

PSEN sI2-DL3-N switch M12 a 5 broches, codé unique 6N000018

PSEN slI2-IL1-P switch M12 a 8 broches, codé, montage en série, 6N000022
sorties de sécurité indépendantes de I'interverrouillage

PSEN sl2-IL2-P switch M12 a 8 broches, codé multiple, montage en série, 6N000023
sorties de sécurité indépendantes de I'interverrouillage

PSEN slI2-IL3-P switch M12 a 8 broches, codé unique, montage en série, 6N000024

sorties de sécurité indépendantes de l'interverrouillage

Capteurs de sécurité pour la protection des personnes : force d’interverrouillage : 2000 N

PSEN sI2-GL1-S switch M12 a 12 broches, codé, montage en série 6N000007
PSEN sl2-GL2-S switch M12 a 12 broches, codé multiple, montage en série 6N000008
PSEN sI2-GL3-S switch M12 a 12 broches, codé unique, montage en série B6N000009
PSEN sI2-GL1-P switch M12 a 8 broches, codé 6N000010
PSEN sl2-GL2-P switch M12 a 8 broches, codé multiple 6N000011
PSEN s|2-GL3-P switch M12 a 8 broches, codé unique B6N000012
Actionneurs
PSEN sl2-M-AL actuator Force d’interverrouillage : 1000 N, maériau : aluminium B6N000025
PSEN sl2-L-AL actuator Force d’interverrouillage : 2000 N, matériau : aluminium B6N000026
PSEN sl2-M-VA actuator Force d’interverrouillage : 1000 N, maériau : VA B6N000028
PSEN sl2-L-VA actuator Force d’interverrouillage : 2000 N, matériau : VA 6N000027

Leur conception robuste garantit un
dispositif d’interverrouillage process
de sécurité qui convient également aux
applications soumises a des regles
d’hygiéne contraignantes, telles que
dans I'industrie du packaging.

Systémes
d’interverrouillage
de sécurité
PSENslock 2 :

Code web :
web150408

Consultez notre site
www.pilz.com
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Systémes radar de sécurité

PSENradar avec champ visuel plus etendu
et transfert de données sécurisé via FSoE

Des angles de vue plus larges pour
une meilleure productivité

Deux capteurs radar innovants offrent
de nouvelles possibilités dans le
domaine de la surveillance en toute
sécurité des espaces de protection :
le PSEN rd1.2 sensor F-FOV, avec

sa portée de 0 a 5 métres, et le
PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR, avec
sa portée de 0 a 9 metres. Tous deux
permettent, en plus de I'angle de vue
symeétrique, de configurer des angles
de vue asymétriques ainsi que des
angles de vue en forme de corridor.
Ainsi, vous pouvez désormais intégrer
les capteurs radar de maniére encore
plus flexible dans votre environnement
de production. Vous bénéficiez d’une
meilleure productivité, en particulier
dans les espaces étroits ou les
machines se trouvent a proximité
immédiate les unes des autres ou
lorsque les voies d’acces passent
directement devant les machines.

Transfert de données en

toute sécurité via FSoE

Associé au micro automate configu-
rable PNOZmulti 2, le PSENradar
propose une solution compléete de
sécurité pour la surveillance des
espaces de protection, y compris
pour le transfert de données en toute
sécurité via FSoE dans le systéeme de

Safety over

EtherCA'!:j'

Vos avantages en un coup d’ceil

Plus de flexibilité dans la production et conception optimale des
postes de travail grace a des champs visuels asymétriques ou

en forme de corridor

Portée pouvant atteindre 9 metres, qui offre plus de possibilités pour
une sécurisation efficace des applications mobiles
Transfert de données en toute sécurité via FSoE dans le systeme

de communication EtherCAT

Solution compléte avec le PNOZmulti 2 comme FSoE Master et le
PSENradar avec I'unité de contréle PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit
Solution a un cable qui réduit les frais et opérations de cablage

communication EtherCAT. La nouvelle
unité de contréle PSEN rd1.x SD

I/O FSoE analysing unit permet la
fonctionnalité FSoE selon la norme
CEIl 61508 pour les applications de
sécurité jusqu’a SIL 3. En I'associant
au micro automate configurable de

sécurité PNOZmulti 2 comme

FSoE Master, vous pouvez facilement
réaliser la mise en réseau en toute
sécurité avec le systeme radar de
sécurité au sein d’une solution a

un céble, ce qui permet de réduire
les opérations de cablage.




Systemes radar de sécurité

PSENradar - plus de possibilités pour le champ visuel

PSEN rd1.1 sensor

-
e

PSEN rd1.2 sensor

Désignation

Caractéristiques

Références

PSEN rd1.1 sensor

Champ visuel symétrique 6B000002
Angle d’ouverture : 110° a I'horizontale, 30° a la verticale (large)
ou 50° a I'horizontale, 15° a la verticale (étroit)

Portée : 4 m

PSEN rd1.2 sensor

Champ visuel symétrique 6B000003
Angle d’ouverture : 10-100° a I’horizontale, 20° a la verticale,
configurable par incréments de 10°

Portée : 5 m

PSEN rd1.2 sensor
F-FOV

Champ visuel symétrique, asymétrique et en forme de corridor 6B000009
Angle d’ouverture ;: 10-100° a I’horizontale, 20° a la verticale,
configurable par incréments de 10°

Portée : 5 m

PSEN rd1.2 sensor
F-FOV LR

Champ visuel symétrique, asymétrique et en forme de corridor 6B000015
Angle d’ouverture : 10-100° a I'horizontale (de 0 a 5 m) /

10-40° (de 5 a 9 m), 20° a la verticale,

configurable par incréments de 10°

Portée : 9 m

PSENradar - transfert de données en toute sécurité via FSoE

PSEN rd1.x SD I/0
FSoE analysing unit

%

PNOZ m EF
EtherCAT FSoE

Sa portée de 9 m permet de sécuriser de maniére
productive les applications mobiles des grandes
surfaces telles que les grues.

Désignation

Caractéristiques

Références

PSEN rd1.x SD I/0
FSoE analysing unit

Montage en série : jusqu’a 6 capteurs 6B000007
Groupe de zones : jusqu’a 32

4 sorties OSSD et FSoE

Temps de réponse : max. 100 ms

Type de raccordement : USB

Carte SD intégrée en tant que support d’enregistrement amovible

Dimensions (H x I x P) en mm : 103 x 105 x 58

PNOZ m EF EtherCAT
FSoE

Module de communication de sécurité pour le raccordement au systeme de
communication EtherCAT avec le protocole Safety over EtherCAT FSoE
(= Fail-Safe over EtherCAT), associé a I'appareil de base PNOZ m B1

PNOZ m EF
EtherCAT FSoE :
772123

PNOZ m B1 :
772101

Systémes radar de
sécurité PSENradar :

Code web :
web199925

Consultez notre site
www.pilz.com

Les applications qui présentent un accés ouvert ou qui se
trouvent sur des voies d’accés peuvent étre efficacement
sécurisées a I'aide du champ visuel plus étendu.

PILZ | 9



Micro automates configurables de sécurité

Micro automates configurables de securite PNOZmulti 2 -
architectures flexibles avec EtherCAT FSoE

Safety over
EtherCAT. ™

Pour une production efficace, le

concept de sécurité devrait étre

parfaitement intégré au concept de
omm la machine. Le systeme de communi-

7
/’\m cation ouvert EtherCAT apporte un
YA

?“ N e soutien important pour le transfert
\‘ "“‘““l des informations standard, mais aussi

= liées a la sécurité, lorsqu’il est associé
au protocole de sécurité Safety over
EtherCAT FSoE (= Fail-Safe over
EtherCAT), qui est pris en charge
par le micro automate configurable
PNOZmulti 2 & partir de la version 11.3

du logiciel. Il existe pour cela un

nouveau module de bus de terrain Vos avantages en un coup d’ceil

de sécurité que vous pouvez aussi > Intégration parfaite du concept de sécurité au concept de la machine
bien utiliser comme FSoE Master, b Possibilités d’extension flexibles de la structure d’installation sécurisée
FSoe Subscriber, mais aussi comme » Solutions de sécurité prétes a I'emploi et certifiées pour un niveau
EtherCAT Subscriber — en fonction de de sécurité élevé

VOS exigences — en association avec » Nombreuses possibilités de diagnostic

I'appareil de base PNOZ m B1 dans > « Solution a un cable » avec capteurs de sécurité et Motion Control de Pilz

votre machine ou votre installation. La

configuration doit étre effectuée via le

logiciel PNOZmulti Configurator. Vous — Par conséquent, il est possible de
disposez pour ce faire d’'un maximum  mettre en ceuvre des structures

de 4 liaisons Master-Master et de d’installations sécurisées et flexibles
60 liaisons Master-Subscriber. Utilisé  a I'aide d’une « solution a un cable »
comme FSoE Master, le PNOZmulti2  au niveau des bus de terrain. Les
permet de réaliser facilement la mise frais et opérations de cablage sont
en réseau en toute sécurité avec le ainsi réduits, et les possibilités de
systeme radar de sécurité PSENradar  diagnostic étendues garantissent

et le Motion Control avec sécurité des temps d’arrét minimaux.
intégrée PMC, les deux étant
dotés d’une fonctionnalité FSoE.

I A1
‘[ e\
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Micro automates configurables de sécurité

Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 - PNOZ m EF EtherCAT FSoE

PNOZ m EF
EtherCAT FSoE

@

PNOZmulti
Configurator

PSENradar

PMC SC6/Sl16

Niveau de commande
et d'utilisation

Désignation Caractéristiques Références
PNOZ m EF Module de communication de sécurité pour le raccordement PNOZ m EF EtherCAT FSoE :
EtherCAT FSoE au systeme de communication EtherCAT avec le protocole 772123
de sécurité Safety-over-EtherCAT FSoE (= Fail-Safe over - borniers a ressorts débrochables :
EtherCAT), associé a I'appareil de base PNOZ m B1 783542
- borniers a vis débrochables :
Utilisable comme EtherCAT FSoE Master, 793542

EtherCAT FSoE Subscriber, EtherCAT Subscriber
Jusgu’a 4 liaisons Master-Master et jusqu’a

60 liaisons Master-Subscriber

Echange de données de max. 512 bits au total
avec participants (Master ou Subscriber)

Données techniques de sécurité : selon I'application,

jusqu'a PL e ou SIL CL 3
Dimensions (H x | x P) en mm : 101,4 x 22,5 x 115
Certifications : CE, EAC (Eurasie), TUV, UKCA

PNOZ m B1 : 772101

- borniers a ressorts débrochables :
751016

- borniers a vis débrochables :
750016

Logiciel

PNOZmulti Configurator,
a partir de la version 11.3

Importation de données ESI

Configuration des bus de terrain via données ESI
Définition des Subscribers dans un catalogue
(affichage sous forme de liste)

Le logiciel de base n’est pas
soumis a des frais de licence,
informations disponibles sur le site
www.pilz.com/pnozmulti-tools

PSENradar Unité de contréle PSEN rd1.x SD I/O FSoE Unité de contréle : 6B000007
analysing unit et 4 capteurs au choix ; Capteurs : 6B000002, 6BO00003,
plus d’informations dans le flyer PSENradar 6B000015, 6BO00009

PMC SC6/SI6 Régulateurs a un ou deux axes pour moteurs synchrones, PMC SC6A162R/EC 2x 10A :

EtherCAT-Master

—
EtherCAT.

asynchrones et servomoteurs

Fonctions de sécurité intégrées dans le variateur STO

et SS1 via FSoE jusqu'a PL e

Communication EtherCAT ou PROFINET intégrée
Commande du frein intégrée

Nombre d’entrées digitales : 8

Dimensions (H x | x P) en mm : 45 x 343 x 265 mm
Certifications : CE, UKCA, UL Listed

PMlvisu

PNOZmulti 2 FSoE-Master

Safety over

EtherCAT.

Niveau terrain

PMC SI6

PSENradar PMC SC6

8C000071

PMC SI6A261Z/EC 1x 22A:
8C000043

Et autres, voir I'E-shop

Modules de
communication
PNOZmuilti 2 :

Code web :
web225353

PSENradar :

Code web :
web199925

Motion Control
PMC :

Code web :
web227756

Consultez notre site
www.pilz.com

PNOZmulti 2

PILZ | 11
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Micro automates configurables de sécurité

Micro automates configurables de securite PNOZmulti 2 -
appareil de base autonome PNOZ m CO

Petit, mais costaud ! Le nouvel appareil
de base autonome de la gamme

des micro automates configurables
de sécurité PNOZmulti 2 propose

de nombreuses fonctions dans un
boitier compact. Avec une largeur

de 22,5 mm, 8 entrées de sécurité

et 4 sorties statiques de sécurité
surveillent les fonctions de sécurité sur
les petites machines. En fonction de
I’application, vous atteignez PL e ou
SIL CL 3. Vous créez votre circuit de
sécurité avec le logiciel sans frais de
licence PNOZmulti Configurator et

pouvez ainsi accéder a une grande Vos avantages en un coup d’ceil

variété de blocs logiciels homologués. » Flexibilité maximale : entrées et sorties librement configurables dans
Qu'il s’agisse d’arréts d’urgence, de le logiciel PNOZmulti Configurator

la surveillance de protecteurs mobiles, » Grande variété de blocs logiciels pour la surveillance des fonctions
de barrieres immatérielles ou de de sécurité jusqu’a PL e ou SIL CL 3

commandes bimanuelles, vous consta- » Codts sur mesure : aussi compact qu’un relais de sécurité,

terez par vous-méme a quel point le aussi performant qu’un systéeme de commande de sécurité
PNOZmulti Configurator est simple, » Création d’une architecture de sécurité et utilisation indépendante
intuitif et flexible pour répondre a vos du systeme de commande API

exigences en matiere de sécurité. » Gain de place important dans I'armoire électrique grace a
Quelques clics suffisent pour réaliser sa conception compacte

la configuration de sécurité. Vous

pouvez utiliser le PNOZmulti indépen-

damment du type de machine ou PNOZ m B0.1 ou PNOZ m B1.
d’installation, du pays ou du secteur C’est ainsi que méme apres 20 ans
d’activités. Si le nombre de fonctions de présence sur le marché, le principe
de sécurité de votre machine « Plusieurs fonctions — une seule
augmente, vous pouvez passer solution ! » demeure.

aux appareils de base modulaires
et extensibles PNOZ m BO,




Micro automates configurables de sécurité

Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 — appareil de base autonome PNOZ m CO

g r

sl

PNOZ m CO

Ty

PNOZ m CO
Detail

.

PNOZ m CO
Cable

Appareil de base autonome, non modulaire et non extensible

Configurable dans le PNOZmulti Configurator a partir de la version 11.1

8 entrées de sécurité, dont au maximum 2 peuvent étre configurées

en tant que sorties d’informations

Pour le raccordement de capteurs de sécurité PSEN, boutons-poussoirs d’arrét
d’urgence, commandes bimanuelles, interrupteurs de position, boutons-poussoirs
de réarmement, barrieres immatérielles, scanners, poignées d’assentiment,
sélecteurs de mode de fonctionnement, et bien d’autres encore

4 sorties statiques de sécurité, en fonction de I'application jusqu’a PL e

et SILCL 3

2 tests impulsionnels pouvant étre configurés en tant que sorties standard

LED de visualisation pour : messages d’erreurs, diagnostic, tension d’alimentation,
circuits de sorties, circuits d’entrées

Détection des courts-circuits par tests impulsionnels aux entrées

Détection des courts-circuits entre les sorties de sécurité

Tension d’alimentation : 24 V DC

Le circuit de sécurité peut étre directement transféré sur I'appareil a I’aide d’un
cable USB puis sauvegardé immédiatement ou stocké sur la carte a puce
Données de sécurité : en fonction de I'application jusqu’a PL e selon

I’EN ISO 13849-1 et jusqu’a SIL CL 3 selon I'EN CEIl 62061

Certifications : CE, TUV, UKCA, cULus listed ;

autres en préparation (EAC (Eurasie), KOSHA)

Dimensions (H x I x P) en mm : 101,4 x 22,5 x 120

Caractéristiques

@

PNOZmulti
Configurator

Références PNOZ m CO 772105
Borniers a ressorts débrochables 751004
Borniers a vis débrochables 750004
Accessoires en option
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH, 772300
cable Mini-USB, type Mini B, 3 m
Carte a puce (1 piece)
- 8 koctets 779201
- 32 koctets 779211

Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 — vue d’ensemble des appareils de base

PNOZ m CO - PNOZ m B0 - PNOZ m B0.1 - PNOZ m B1 - PNOZ m B1 Burner —
I’appareil compact I’appareil universel pour les applications pour les grands pour les techniques
8 entrées, 4 sorties 20 entrées, 4 sorties de petite ou projets de chauffe indus-

statiques, non modu-
laire et non extensible

trielles

Comme le PNOZ m B1,
avec en plus un bloc
fonctions spécial de
gestion des brdleurs

Extensible jusqu’a

12 modules d’entrées /
sorties de sécurité et
jusqu’a 6 modules de
sorties standard

moyenne taille
Comme le PNOZ m BO,
extensible avec max.

1 module d’entrées /
sorties

statiques, extensible
avec max. 6 modules
d’entrées / sorties

Extensibles avec des modules de liaison de sécurité et des modules de communication et de bus de terrain.
Vous trouverez d’autres détails techniques dans le catalogue technique PNOZmulti.

Appareils de base
PNOZmuilti 2 :

Code web :
web225351

Consultez notre site
www.pilz.com

PILZ | 13
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Micro automates configurables de sécurité

Micro automates configurables de securite PNOZmulti 2 -
modularité pour les applications simples

Vous devez surveiller un nombre bien
défini de fonctions de sécurité sur
votre machine ? Le nouvel appareil de
base PNOZ m B0.1 peut étre utilisé
de maniere autonome ou étendu de
fagon modulaire avec un module
d’entrées / sorties au maximum.

Pour une extension a droite, le choix
peut étre fait parmi ces modules
d’entrées / sorties : PNOZ m EF 16D,
PNOZ m EF 8DI4DO,

PNOZ m EF 8DI2DQOT,

PNOZ m EF 4DI4DOR,

PNOZ m EF 4DI4DORD ou le
nouveau module de sorties relais
PNOZ m EF 2DOR. Il existe ainsi un
successeur compatible avec les
systemes de commande compacts
PNOZmulti Mini. Les projets
PNOZmulti Mini existants peuvent,

a partir de la version 11.0 du logiciel
PNOZmulti Configurator, étre migrés
en toute simplicité vers le PNOZ m BO.1.
A gauche, des modules de liaison
peuvent étre utilisés pour le raccorde-
ment de modules d’entrées décentra-
lisées PDP ou pour la mise en réseau
de plusieurs systemes PNOZmulti 2.
Des modules de bus de terrain
assurent le raccordement a un API
maitre. Vous disposez ainsi d’un
systeme avec des co(ts optimisés
pour la sécurité de vos machines.

Vos avantages en un coup d’ceil

b Utilisation en toute sécurité grace au matériel certifié et au logiciel
intuitif et convivial

» Codts sur mesure : adaptation précise a votre application, idéal pour
les petites et moyennes machines

) Economiques et durables : le standard de sécurité universel
pour de nombreux environnements d’automatisation et systemes
de communication

» Un seul systeme, de la planification a la maintenance

b Flexibilité maximale : entrées et sorties librement configurables

» Temps d’arrét réduits grace a un diagnostic convivial avec affichage
en texte clair




Micro automates configurables de sécurité

Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 - PNOZ m B0.1 et PNOZ m EF 2DOR

PNOZ m BO.1

Ll

PNOZ m EF 2DOR

9|

PNOZmulti
Configurator

Caractéristiques PNOZ m BO.1 : appareil de base, extensible a droite avec un module
- 20 entrées de sécurité, dont au maximum 8 peuvent étre configurées

en tant que sorties d’informations

- 4 sorties statiques de sécurité, en fonction de I'application jusqu’a PL e, SIL CL 3

- 4 tests impulsionnels, dont au maximum 4 peuvent étre configurés en tant que
sorties standard

- a droite, max. 1 module d’extension de sécurité : PNOZ m EF 16D,
PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 4DI4DOR ,
PNOZ m EF 4DI4DORD ou PNOZ m EF 2DOR

- a gauche : max. 4 modules de liaison de sécurité PNOZ m EF Multi Link et / ou
PDP Link : max. 1 module de bus de terrain ; max. 1 module de communication
PNOZ m EF ETH ou RS232

- afficheur avec rétroéclairage pour I'état de la tension d’alimentation
et des entrées et sorties

- bouton rotatif pour la commande des menus

- carte a puce en tant que module mémoire (non fournie)

- dimensions (H x | x P) en mm: 101,4/98 " x 45 x 120

PNOZ m EF 2DOR : module de sorties relais de sécurité

- 2 sorties relais de sécurité, en fonction de I'application jusqu’a PL e, SIL CL 3

-dimensions (H x I x P) en mm : 101,4 x 22,5 x 120

Certifications : CE, TUV, cULus listed, EAC (Eurasie), KOSHA

Configurables a I'aide du logiciel PNOZmulti Configurator, a partir de la version 11.0

Références PNOZ m BO.1 772104
Borniers a ressorts débrochables 751008
Borniers a vis débrochables 750008
Cable Mini-USB
-3m 312992
-5m 312993
Carte a puce 8 koctets
-1 piece 779201
Carte a puce 32 koctets
- 1 piece 779211

PNOZ m EF 2DOR 772146
Borniers a ressorts débrochables 751004
Borniers a vis débrochables 750004

" Hauteur avec borniers a vis / borniers a ressorts débrochables

Grace au choix de modules d’extension adaptés et a une configuration simple, vous pouvez facilement
étendre votre application de maniere économique. Si votre application est plus grande que prévu,
la migration du PNOZ m BO0.1 vers le PNOZ m B0 ou B1 est possible sans aucune complication.

Appareils de base
PNOZmuilti 2 :

Code web :
web225351

Modules
d’extension
PNOZmuilti 2 :

Code web :
web225352

PNOZmulti
Configurator :

Code web :
web225344

Consultez notre site
www.pilz.com

PILZ | 15
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Micro automates configurables de sécurité

Micro automates configurables de securite

PNOZmulti Configurator - nouveautés de la version 11.3

Le logiciel PNOZmulti Configurator est
utilisé pour créer et traiter des projets
avec le micro automate configurable
de sécurité PNOZmulti 2.

Scrutateurs laser :

Le bloc fonctions sélection de zones
permet des solutions productives
pour la sécurisation des zones
dangereuses stationnaires et mobiles
en association avec le scrutateur
laser de sécurité PSENscan pour

la surveillance de zones en 2D.

Il est ainsi possible, par exemple,

de surveiller en toute sécurité des
cellules robotisées ouvertes ou de
garantir des processus efficaces
dans I'environnement logistique

ou de production.

Blocs logiciels Motion Monitoring :
Pour la surveillance des véhicules a
guidage automatique (AGV), il existe
de nouveaux blocs fonctions, comme
la surveillance du synchronisme en
toute sécurité et trois autres pour la
surveillance de la position en toute
sécurité (Safe Position Comparison,
Safe Position Range et Safe Position
Monitoring). La détection en toute
sécurité des écarts dans la synchroni-
sation de deux axes protege les
personnes et les machines.

Vos avantages en un coup d’ceil

» Solutions de sécurité pour la sécurisation des zones dangereuses
stationnaires et mobiles avec le scrutateur laser PSENscan

» Paramétrage simple des fonctions de Motion Monitoring de sécurité par
logiciel pour la surveillance en toute sécurité des flottes de véhicules a
guidage automatique (AGV)

> Transfert de données en toute sécurité via Safety-over-EtherCAT

» Modules d’entrées et de sorties décentralisées PDP67 pour
le raccordement facile de capteurs

» Utilisation du logiciel sans frais de licence

Matériel : avec 16 entrées digitales surveille les
Parfaitement adapté a I'application : applications standard. Les modules
le transfert des données en toute d’entrées et de sorties décentralisées

sécurité avec le Safety-over-EtherCAT ~ PDP67 transmettent les signaux
est possible via le module de commu-  des capteurs raccordés au micro
nication PNOZ m EF EtherCAT FSoE automate configurable de sécurité
en association avec I'appareil de base  PNOZmulti 2.

PNOZ mB1. Un module d’entrées




Micro automates configurables de sécurité

Logiciel PNOZmulti Configurator — version 11.3

@

PNOZmulti
Configurator

ﬁ

i% :

PNOZ m EF
EtherCAT FSoE

PDP67 F 10DI4DO
5/8 ION

Désignation Caractéristiques Références

Logiciel Création, ouverture et modification de projets PNOZmulti 2 Le logiciel de base
PNOZmulti Contient 'intégralité du matériel PNOZmulti 2 n’est pas soumis a
Configurator des frais de licence

Nouveautés de la version 11.3
Blocs fonctions scrutateur laser pour la sélection de
zones des scrutateurs laser : les données relatives aux
parameétres de zones d’un scrutateur laser sont lues dans
le PNOZmulti 2. L'information des consignes relatives aux
zones définies dans le scrutateur laser est déterminée a
partir des informations de Motion Monitoring ou des
parametres de surveillance de I'installation.
Blocs Motion Monitoring pour la surveillance des
fonctions suivantes :
- surveillance du synchronisme en toute sécurité /

comparaison des vitesses de deux axes — comparaison

si les valeurs sont inférieures, égales ou supérieures
- comparaison des positions de sécurité de deux axes
- surveillance de position de sécurité d’'un axe
- surveillance de la plage de position de sécurité d’un axe

Informations
disponibles sur le site
www.pilz.com/
pnozmulti-tools

Version 10.14.XX

Pour la configuration des gammes de produits

Licence de base :

« long-term- PNOZmulti classique et PNOZmulti Mini 773010B
supported » Cette version peut étre utilisée pour migrer des projets et autres
PNOZmulti classigue ou Mini vers le PNOZmulti 2
Création, ouverture et modification de projets
PNOZmulti Classic / Mini
Le nouveau matériel PNOZmuilti 2 est pris en charge a
partir de la version 11.0 et plus
PNOZ m EF Module de communication de sécurité EtherCAT, 772123
EtherCAT FSoE Safety-over-EtherCAT FSoE en association avec Borniers a ressorts
I'appareil de base PNOZ m B1 débrochables :
783542
Plus d’informations sont disponibles dans le flyer Borniers a vis
Micro automates configurables PNOZmuilti 2 — débrochables :
architectures flexibles avec FSoE 793542
PNOZ m ES 16DI Module d’entrées pour les applications standard 772182
16 entrées digitales pour le raccordement de Borniers a ressorts
boutons-poussoirs et de codeurs numériques débrochables :
supplémentaires 751004
Dimensions (H x I x P) en mm : 101,4 x 22,5 x 120 Borniers a vis
Certifications : CE débrochables :
750004

PDP67 F 10DI14DO

5/8 ION (VA)

Modules d’entrées et de sorties décentralisées pour
I'utilisation avec les micro automates configurables
PNOZmuilti 2, raccordement via le module de liaison
PNOZ m EF PDP-Link, indice de protection IP67
10 entrées digitales de sécurité,
4 sorties statiques de sécurité
Raccordements 2 x M12, a 5 broches et 2 x M12,
a 8 broches, par exemple pour le raccordement du
systeme modulaire pour protecteurs mobiles PSENmlock
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA) :
Variante avec vissage en acier inoxydable, par exemple
pour une utilisation dans 'industrie agroalimentaire.
Données techniques de sécurité : jusqu'a PL e / SIL CL 3
Dimensions (H x | x P) en mm : 160 x 60 x 20
Certifications : CE, EAC (Eurasie), TUV, UKCA

PDP67 F 10DI4DO
5/8 ION :

772610

PDP67 F 10DI4DO
5/8 ION (VA) :
772611

PNOZ m EF
PDP-Link :

772121

PNOZmulti
Configurator :

Code web :
web225344

Modules de
communication
PNOZmuilti 2 :

Code web :
web225353

Appareils de base
PNOZmulti 2 :

Code web :
web225351

Modules
d’extension
PNOZmuilti 2 :

Code web :
web225352
PDP67 :

Code web :
web150450

Consultez notre site
www.pilz.com

PILZ | 17
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Micro automates configurables de securite
PNOZmulti Configurator - nouveautes de la version 11.2

Le logiciel PNOZmulti Configurator est
utilisé pour créer des projets PNOZmulti 2
ou pour modifier des projets existants.
La version 11.2 vous propose de

/-—.\
U . P .
/ 1@\\ nouvelles fonctionnalités qui vous
H ?}\9\,@\- »  permettent de surveiller vos machines
- v\ o
\. ’VI avec encore plus de flexibilité.
N/

Appareil de base autonome

PNOZ m CO avec clé de sireté :
Le nouveau reglement machines, en
préparation, exige des mécanismes
de s(reté qui empéchent I'acces aux
données des appareils. lls sont déja
pris en compte dans le PNOZ m CO.
Par conséquent, il est bien équipé
pour I'avenir.

Sécurisation de la maintenance

« Key-in-pocket » :

En association avec le PNOZmulti 2
et le PlTreader, les nouveaux blocs
fonctions du logiciel garantissent une
protection en toute sécurité contre

le redémarrage non autorisé des
machines. L'utilisateur garde la

« key », empéchant ainsi toute fraude.
L’élément angle mort exige le controle
des zones non visibles avant tout
redémarrage. La connexion et la
déconnexion sont possibles au niveau
de toutes les portes d’acces, ce qui
permet de gagner du temps, surtout
sur les grandes installations.

K

Vos avantages en un coup d’ceil

» Meilleure performance grace a la nouvelle architecture logicielle

compatible avec Windows 64 bits

» Utilisation du logiciel sans frais de licence

) Equipé pour les automatismes de sécurité de I'avenir grace a

la gamme de produits PNOZmulti 2

Surveillance en toute sécurité

des valeurs analogiques :

Deux nouveaux blocs fonctions sont
proposeés pour le module d’entrées
analogiques de sécurité PNOZ m EF 4Al.
L’élément de différenciation détecte une
modification de la valeur analogique sur
une durée déterminée. L'élément « rampe »
est utilisé lorsque vous souhaitez
surveiller si une valeur se situe dans
des limites inférieures et supérieures
définies. Lors de la surveillance du

niveau de remplissage, de la tempéra-
ture, de la pression, de la vitesse, etc.,
VOS processus sont sécurisés.

Jusqu’a 84 sorties standard sur
Iappareil de base PNOZ m B1 :
Vous pouvez raccorder jusqu’a 6 modules
de sorties PNOZ m ES 14DO a I'appareil
de base PNOZm B1. Ainsi, vous activez
de maniere économique les voyants et
les lampes de signalisation, les boutons-
poussoirs lumineux et bien d’autres.




Micro automates configurables de sécurité

Logiciel PNOZmulti Configurator — version 11.2

Caractéris- Version 11.2.0
E tiques Création, ouverture et modification de projets PNOZmulti 2
|'='m Le logiciel de base n’est pas soumis a des frais de licence D
lzaz= Contient I'intégralité du matériel PNOZmulti 2
I% Nouveautés de la version 11.2.0 PNOZmulti
% Trois blocs fonctions Key-in-pocket : gestion sécurisée des accas et du redémarrage Configurator
des machines et des installations. Plusieurs PlTreader avec technologie RFID peuvent
PNOZ m CO étre combinés avec le micro automate configurable PNOZmulti 2. Jusqu’a 20 clés

personnalisées peuvent étre connectées et déconnectées a chaque PlTreader
de l'installation.

Appareil de base autonome PNOZ m CO security-key : mécanismes de s(reté
empéchant I'acces aux données de 'appareil

Différentiation et rampe : nouveaux blocs fonctions destinés au programme
du module d’entrées analogiques de sécurité PNOZ m EF 4Al pour des
processus sécurisés

Jusqgu’a 6 modules de sorties pour applications standard PNOZ m ES 14DO
peuvent étre montés en série sur I'appareil de base PNOZ m B1

Version 10.14.XX « long-term-supported » —

pour la configuration des gammes de produits PNOZmulti classique et PNOZmulti Mini
Cette version peut étre utilisée pour migrer des projets PNOZmulti classique ou Mini
vers le PNOZmulti 2
Quverture, modification et création de projets PNOZmulti classique / Mini
Le nouveau matériel PNOZmulti 2 est pris en charge a partir de la version 11.0 et plus.

Références PNOZ m CO 772105
Borniers a ressorts débrochables 751004
Borniers a vis débrochables 750004
PNOZ m EF 4Al 772160
Borniers a ressorts débrochables 751004
Borniers a vis débrochables 750004
PNOZ m ES 14DO 772181
Borniers a ressorts débrochables 751004
Borniers a vis débrochables 750004
PNOZ m B1
a PNOZ m B1 772101
Borniers a ressorts débrochables 751016
Borniers a vis débrochables 750016

PNOZmulti
Configurator :

Code web :
web225344

Sécurisation de
la maintenance
Key-in-pocket :

Code web :
web235182

Appareils de base
PNOZmulti 2 :

Code web :
web225351

Err——
==
o=
=]

Consultez notre site
www.pilz.com

PR T

Cryptage des données sur I’'appareil de base autonome PNOZ m CO.
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Automatisation en toute sécurité des flottes de véhicules a guidage automatique

Changement de zone en dynamique

pour votre application mobile

Pour les plateformes mobiles a
navigation libre (AMR), Pilz propose
une solution de sécurité compléte
selon I’'ISO 3691-4, qui se compose
du micro automate configurable
PNOZmulti 2 avec une nouvelle
fonctionnalité de surveillance de
synchronisation et des scrutateurs
laser de sécurité PSENscan pour

la surveillance productive des
surfaces. Par ailleurs, le pare-feu
SecurityBridge et le sélecteur de
mode de fonctionnement PITmode,
quiinclut le PlTreader et le bloc
logiciel dans le PNOZmulti pour la
sélection du mode de fonctionnement,
offrent une sécurité plus élevée en
évitant tout accés non autorisé.

Changement de zone en

dynamique pour une plus grande
flexibilité de votre application

Le nouveau bloc fonctions PNOZmulti
Configurator dans le domaine du
Motion Monitoring peut étre utilisé pour
la surveillance du synchronisme des
axes de votre plateforme. Cette fonction
de programme compare les valeurs des
codeurs des deux axes et permet ainsi
de tirer des conclusions sur la direction
du mouvement de la plateforme mobile.
Gréce a cette information, le change-
ment en toute sécurité de zone exigé
par les normes peut étre réalisé de

Vos avantages en un coup d’ceil

» Solutions d’automatismes de sécurité et prestations de services

conformes a I'ISO 3691-4

» Changement de zone en dynamique pour I'utilisation de plateformes mobiles

» Paramétrage simple des fonctions logicielles pour la surveillance en toute

sécurité des flottes de véhicules a guidage automatique

) Evaluation compléte de la sécurité des applications mobiles : du concept

de sécurité dans la phase de conception jusqu’a la mise en service

maniere dynamique dans le scrutateur
laser PSENscan. C’est ce que permet
le nouveau bloc fonctions PSENscan
dans le PNOZmulti Configurator : il est
ainsi possible d’adapter de maniere
dynamique jusqu’a 70 groupes de
zones configurables grace a la fonction
de sélection de zones. Les groupes
de zones créés dans le PSENscan
Configurator peuvent ensuite étre

importés dans le PC de navigation du
véhicule a guidage automatique.

Le PSENscan fournit les données de
distance qui sont nécessaires a la locali-
sation et a la navigation de I'application
mobile. Des interfaces ouvertes pour le
transfert de données permettent une
création simple de cartographies de
I’environnement pour la navigation.




Automatisation en toute sécurité des flottes de véhicules a guidage automatique

Solution de sécurité pour les applications mobiles

Désignation

Caractéristiques

Références

PSENscan

o
PSENscan

Scrutateurs laser de sécurité PSENscan

Master, a 17 broches, 70 groupes de zones configurables,
zone de sécurité de 5,5 m, marques de référence,

sortie de données de mesure (UDP),

jusgu’a 3 Subscribers en option

6D000019
6D000021

PNOZmulti 2

SecurityBridge

Appareil de base du micro automate configurable
PNOZmulti avec module Motion Monitoring et
modules d’entrées / sorties

PNOZmulti Configurator version 11.3

Bloc fonctions pour la sélection de zones

en toute sécurité

Lecture des données relatives aux paramétres

des zones d’un scrutateur laser dans le PNOZmulti 2,
sélection automatisée des zones définies dans

le scrutateur laser PSENscan

Bloc Motion Monitoring pour la surveillance
du synchronisme des axes et la comparaison
des vitesses de sécurité

772101
772171
772142 x 3

SecurityBridge

a®

Pare-feu PCOM sec br1
SecurityBridge, serveur VPN pour établir un tunnel VPN,
certificats X.509 pris en charge

311501

PlTreader PlTreader

Systeme d’autorisations d’accés PlTreader
Systeme d’authentification RFID avec PlTreader keys ou
cartes compatibles RFID PlTreader card / PlTreader sticker

402255 / 402308
402320 / 402321

i l PlTestop / PITsign

PlTestop/PITsign

Exemple d’entrainement différentiel

Organes de commande et de signalisation
Boutons-poussoirs d’arrét d’urgence PlTestop en option, IP65
Colonne lumineuse PITsign en option, IP65

signal de codeur

400131
581190

[ J
®

PITestop

PNOZmulti

) (&
® =

PlTreader PITsign

STO (coupure de sécurité du couple)
Sélection du mode de fonctionnement
Changement de zone en dynamique

basé sur des données de codeur

Mise a disposition des données de navigation
via UDP (bibliothéque C++, modules ROS)
Commande d’entrainement des roues

Code web :
web232104

PSENscan PC de navigation SecurityBridge

Consultez notre site
www.pilz.com

Changement de zone de sécurité en dynamique pour les applications mobiles a navigation libre.
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Prestations de services

Validation - un niveau adapte
a chaque exigence

Au cours du cycle de vie d’'une
machine, le theme de la validation
joue un réle important en matiére de
sécurité — aussi bien pour le fabricant
que pour I'exploitant. En effet, aprés
I’examen des aspects techniques de
sécurité, il convient de se demander
si tous les risques liés a la sécurité
ont été pris en considération et
résolus par les mesures adéquates.
Seule la validation vous permet

de vérifier si les mesures requises
pour la réduction du risque ont été
correctement mises en ceuvre et si
la machine respecte ainsi les normes
et prescriptions applicables avec
preuves a I'appui !

Mais quel est donc le degré de
validation nécessaire et pertinent ?
Pilz a adapté sa gamme de presta-
tions pour la validation en tant que
service afin de valider efficacement
votre machine a 'aide d’une méthode
structurée dans les catégories

de la sécurité des machines, de la
réduction du risque, de la sécurité
fonctionnelle et d’autres prescriptions
légales. En tant que fabricant

de machines ou exploitant, vous
pouvez choisir parmi trois niveaux de
prestations de validation en fonction
de votre projet et de vos exigences.

Vos avantages en un coup d’ceil
Validation sur mesure gréce a trois niveaux de validation différents
Intensité et niveau de précision de la validation adaptés a vos exigences
et a vos besoins spécifiques
Méthode de validation rentable et savoir-faire de Pilz
Garantie de la conformité aux normes et aux prescriptions
Sécurité et protection grace a un environnement de travail sécurisé




Prestations de services

Méthode de validation

Sécurité des machines

Niveau 1

Niveau 2 Niveau 3

Réduction du risque

Sécurité fonctionnelle

Autres prescriptions légales

Etudes de cas

Marquage CE, procédure d’évaluation de conformité

Niveau 1

Niveau 2 Niveau 3

Installation complexe nécessitant un examen détaillé

Contréle par Pilz en tant qu’organisme neutre

Modifications mineures apportées a une machine précédemment validée

Validation sur la base d’une machine similaire

Transfert de machines existantes vers un nouveau site

Nouveau controle des machines précédemment validées

Degré de controle :

Détails sur I’étendue de la prestation

Niveau 1 Niveau 2

fondamental, détaillé,

exhaustif

Niveau 3

Contréle de base de la sécurité
des machines

Evaluation des actions menées
Test de fonctionnement aléatoire
Analyse des principes de sécurité
appliqués

Controle approfondi de la sécurité
des machines

Evaluation des actions menées
Evaluation des 5 principaux risques
Test des fonctions de sécurité
Controle de I'installation conforme
des fonctions et des composants
de sécurité

Controle de la mise en ceuvre du
niveau de performance PL défini
(PL = PL)

Etapes pour la sécurité des machines

Mise en ceuvre
Conception
Concept

Evaluation

Validation

Vérification de la Iégislation sur la sécurité des machines
Vérification de la conformité a la norme du produit
Evaluation des actions menées

Vérification de la mise en ceuvre de la réduction du risque
Test des fonctions de sécurité

Controle de I'installation conforme des fonctions

et des composants de sécurité

Simulation d’erreurs

Controle de la mise en ceuvre du niveau de performance
PL défini (PL = PL,)

Evaluation du PL atteint (PL > PL,)

Controle des éléments suivants :

- spécification des exigences de sécurité

- logiciels de sécurité

- sécurité électrique

- exigences CEM / RE

- émissions sonores

- exigences relatives aux équipements sous pression

Utilisation

Controle

Code web :
web226031

Consultez notre site
www.pilz.com
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Formations

CESA - Certified Expert
for Security in Automation

Les menaces sous forme de
cyberattaques contre les entreprises
augmentent sans cesse et repré-
sentent un défi majeur pour la sCreté
industrielle, terme qui englobe

la protection des machines et des
personnes, hotamment contre les
cyberattaques, la fraude ou toute
utilisation inappropriée. C’est
pourquoi il est de plus en plus
important de tenir compte non
seulement des aspects de la sécurité,
mais aussi de la sreté des machines
et des installations. Nous avons
congu la qualification « CESA —
Certified Expert for Security in
Automation » spécifiguement pour
répondre a ces défis.

Vos avantages en un coup d’ceil

Cette formation permet d’acquérir de vastes connaissances techniques
concernant les exigences normatives, les bases de I'analyse des

risques ainsi que les mesures techniques et organisationnelles de

s(reté congues pour les environnements industriels.

Vous apprenez a utiliser et a mettre en ceuvre correctement

la norme CEl 62443 et découvrez les exigences auxquelles les

machines doivent satisfaire pour étre conformes aux normes de

la sCreté industrielle moderne.

Nous vous montrons comment évaluer et optimiser vos machines

en ce qui concerne la cybersécurité.

Approfondissez vos connaissances sur la gestion des risques liés a

la sCreté des réseaux, des applications IT et des machines industrielles
d’un site de production.

’ensemble compact ainsi que les contenus basés sur les connaissances
préalables permettent d’obtenir une certification en seulement deux jours.
Apres avoir réussi I'examen, vous recevrez le certificat « CESA —

Certified Expert for Security in Automation » du TUV NORD reconnu a
I’échelle internationale en tant que preuve de votre qualification.




Formations

CESA - Certified Expert for Security in Automation

Contenu

Connaissances de base sur la slreté dans I’automatisation
Introduction
Motivation en faveur de la cybersécurité dans I'automatisation industrielle
Sécurité et slreté
Différence entre les technologies de I'information (IT) et d’exploitation (OT) (Operational Technology)

Principes fondamentaux de sireté industrielle pour les machines
Analyse de différentes cibles d’attaque
Scénarios de menaces possibles
Structure de la cybersécurité (défense en profondeur)

Législation et exigences normatives
Lois sur la sécurité des technologies de I'information (IT)
Directive Machines
Vue d’ensemble des normes
Principes fondamentaux de la norme CEl 62443
Réles dans la sCreté
Systeme de gestion de la sOreté de I'information (ISMS)
Niveau de sUreté et exigences de s(reté

Analyse des risques
Procédure fondamentale
Analyses des risques selon la CEl 62443-3-2
Documentation de I'analyse des risques

Processus de slreté
Mesures techniques
Niveau de slreté
Mesures de sécurité organisationnelles
Niveau de maturité
Evaluation du programme de sécurité

Public concerné

Votre parcours de formation optimal

Le CESA appartient au niveau le plus élevé de notre
programme de formation international, le niveau Expert.
Une expérience professionnelle appropriée ou la
participation a des formations des niveaux précédents
vous permet de compléter vos connaissances d’expert
de maniere structurée. En fonction de votre expérience

La qualification CESA s’adresse particulierement aux fabricants, intégrateurs
et utilisateurs de systemes d’automatismes industriels, ainsi qu’'aux :

Ingénieurs Installations

Ingénieurs en construction

Ingénieurs Projet

Intégrateurs Systemes

CISO (Chief Information Security Officer)

Initiation : initiation a la sécurité des machines

Principes fondamentaux : principes fondamentaux
de la sécurité des machines

professionnelle et de votre niveau de connaissances, I Avancé : sécurité fonctionnelle selon I'ISO 13849 et la CEI 62061
nous vous recommandons par conséquent de participer Expert : CESA — Certified Expert for Security in Automation

le mieux.

aux formations présentées a droite, dans I'ordre indiqué.
Choisissez simplement le niveau qui vous correspond

Code web :
web229378

Consultez notre site
www.pilz.com
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Support technique

Pilz vous propose une assistance technique 24 heures sur 24.

Amérique

Brésil

+55 11 97569-2804
Canada

+1 888 315 7459

Mexique

+52 55 5572 1300

USA (appel gratuit)

+1 877-PILZUSA (745-9872)

Asie

Chine

+86 400-088-3566
Corée du sud

+82 31 778 3300
Japon

+81 45 471-2281

Australie et Océanie
Australie

+61 3 95600621
Nouvelle-Zélande
+64 9 6345350

Europe

Allemagne

+49 711 3409-444
Autriche

+43 1 7986263-444
Belgique, Luxembourg
+32 9 3217570
Espagne

+34 938497433
France

+33 3 88104003
Irlande

+353 21 4804983

Pilz développe des produits qui protegent I’environnement

grace a I'utilisation de matériaux écologiques et de techniques

a faible consommation d’énergie. Notre production est

effectuée dans des batiments de conception écologique qui

respectent I'environnement et avec une faible consommation

d’énergie. Pilz favorise ainsi le développement durable en

vous offrant des produits avec efficacité énergétique et

des solutions écologiques.

-
“ UALLES.

1548
sg=3 CREATE

U FIJTIJRE:

Fourni par :

Iltalie, Malte

+39 0362 1826711
Pays-Bas

+31 347 320477
Royaume-Uni
+44 1536 462203
Scandinavie

+45 74436332
Suisse

+41 62 88979-32
Tarkiye

+90 216 5775552

Pour joindre notre hotline

internationale, composez le :

+49 711 3409-222
support@pilz.com

BLUCOMPETENCE

Alliance Member

Partner of the Engineering Industry
Sustainability Initiative
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Nous sommes représentés dans de nombreux pays par des partenaires systeme et des distributeurs. Pour plus
de renseignements, consultez notre site Internet www.pilz.com ou prenez contact avec notre maison mere.
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