
KUNBUS-GW Profinet-IRT Z9000007
Gateway PROFINET IRT modular, módulo de comunicação para o módulo
básicoRevPi Core / RevPi Core 3, pode ser conectados no máximo dois
módulos decomunicação diferentes, dimensões da caixa (A x L x P): 96
x 22,5 x 110,5 mm, classe de proteção: IP 20, conexão ao barramentode
campo: 2x RJ45, função do dispositivo: Slave, comprimento máx. de dados
deentrada: 512 Bytes, máx. comprimento de dados de saída: 512 Bytes.

Dados técnicos

Dados gerais

Homologação: CE, UKCA

Dados técnicos

Dados mecânicos

Dimensão altura: 96 mm

Dimensão de profundidade: 22.5 mm

Dimensão de profundidade: 110.4 mm

Peso líquido: 91 g

Peso bruto: 100 g

Ambiente

WEEE classifikation (08/2018): 5 devices (feed size < 50cm)

Dados comerciais

Harmonized System Code: 85389091

UNSPSC 25: 39122331

Código EAN: 4046548093209

Versão ECLASS: ECLASS-13

Função de referência ECLASS: 27242290

Versão ETIM: ETIM-9.0

Grupo de referência ETIM: EG000024

Função de referência ETIM: EC001423
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Volume: 0

Acessórios obrigatórios de operação

Z9000016 GW Connector for Modular Gateways
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