
PIT en1.0p-5m-s 401110
PITenable aktiveringsbrytare med 3 positioner, 5 m anslutningskabel och
M12-vinkelkontakt.

Tekniska data

Generell information

Godkännande: CE

Självövervakat: nein

Teknisk data

Reläutgångar

Användn.kat. AC15/DC13-st.: EN 60947-5-1

Spänning AC15 säkerhetskont.: 125

Max. ström AC15 säkerhetskont.: 0.3

Spänning DC13 säkerhetskont.: 30

Max. ström DC12 säkerhetskont.: 1

Miljöuppgifter

Omgivningstemperatur: 0, 50

Mekaniska data

Kabellängd: 5

Material för kabelmantel 1: PUR

Monteringsläge: godtycklig

Anslutningstyp: M12, 5pol. male, gewinkelt

Kåpmaterial underdel: PP

Mått höjd: 125

Mått bredd: 45
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Mått djup: 45

Diameter: 45

Nettovikt: 383

Bruttovikt: 409

Miljön

RoHS-direktiv: 2011/65/EU, 2015/863/EU

RoHS-överensstämmelse: ja

RoHS-undantag: nej

Överensstämmelse med REACh: Innehåller inga SVHC-ämnen

WEEE classifikation (08/2018): 5 devices (feed size < 50cm)

Kommersiella data

Harmonized System Code: 85371098

UNSPSC 25: 32131023

EAN-kod: 4046548065138

ECLASS-version: ECLASS-13

ECLASS-referensfunktion: 27371238

ETIM-version: ETIM-9.0

ETIM-referensgrupp: EG000026

ETIM-referensfunktion: EC002571

Volym: 0
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